Produktdatenblatt
Art. Nr. 5D.504.7055.0

Etagenklemme WTN 4 E

Etagenklemme WTN 4 E Bemessungsspannung 800 V,
Bemessungsstrom 32 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen

2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4,
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt feindrahtig ohne Aderendhiilse
0,34mm?2 - 4mm2, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/
Rastermal} 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
94 V0, Reihenklemmen fiir Installationsverteiler ja

v» wieland

Art. Nr. 5D.S04.7055.0
EAN 4049088725197
Bestelleinheit 100 Stiick
Zulassungen
c\us LR
Technische Daten
Allgemein
Nennquerschnitt 4 mm?
Farbe grau
Anzahl der Etagen 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Breite/Rastermaf} 6,1 mm
Isoliergehéause PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 A%
Montageart Hutschiene
Reihenklemmen fur Installationsverteiler ja

Anschlussart

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Montageart Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs VO
Reihenklemmen fur Installationsverteiler ja
halogenfrei ja
Technische Daten

Bemessungsstrom 32A
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsstof3spannung 8 kv
Verschmutzungsgrad 3
Abschlussplatte erforderlich ja

Isolierstoffart

Thermoplast

Lange 71,5 mm
Breite 6,1 mm
Hohe 63 mm

Erstellungsdatum 23.06.2026

Technische Anderungen vorbehalten

Seite 1/2



Anschlussdaten

Anschlussart

Anschlussart 1

Anschlussart 2

Minimaler Querschnitt eindrahtig

Maximaler Querschnitt eindrahtig

Minimaler Querschnitt feindrahtig

Maximaler Querschnitt feindréhtig

Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindréhtig) mit Aderendhilse
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrahtig) mit Aderendhiilse
Abisolierlange

Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung

Technische Daten UL/CSA
Querschnitt UL

Spannung UL

Strom Factory Wiring
Strom Field Wiring
Querschnitt CSA
Spannung CSA

Strom CSA

Zubehor

Art. Nr. Typ

0D.S04.3227.5 Verbindungsstecker VB WTN 4-2
0D.S04.3327.5 Verbindungsstecker IVB WTN 4-3
0D.S04.3427.5 Verbindungsstecker IVB WTN 4-4
0D.S04.3527.5 Verbindungsstecker IVB WTN 4-5
0D.S04.4027.5 Verbindungsstecker IVB WTN 4-10
0D.S05.3227.0 Einlegebriicke IVB WTN 4-2 IN
0D.S05.3327.0 Einlegebriicke IVB WTN 4-3 IN
0D.S05.3427.0 Einlegebriicke IVB WTN 4-4 IN
0D.S05.3527.0 Einlegebriicke IVB WTN 4-5 IN
0D.S05.4027.0 Einlegebriicke IVB WTN 4-10 IN
0D.S03.2355.0 Abschlussplatte APWTN 2.5/4 E
0D.S04.1055.9 Trennwand TW 001 WTN
0D.202.7281.0 Markierungsstreifen WML 9.8/60
0D.204.7056.0 Markierungsplatte WMP 6.10-10

wieland

Schraubanschluss
Schraubanschluss
Schraubanschluss
0,34 mm2

6 mm2

0,34 mm?

4 mm2

0,34 mm?

2,5 mm?2

10 mm

0,5Nm

22-10 AWG
600 V

30A

30A

22-10 AWG
600 V

30A

Beschreibung

Verbindungsstecker IVB WTN 4-2 Rastermaf3 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Hohe
19,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Verbindungsstecker IVB WTN 4-3 Rastermal 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe rot, Héhe
19,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Verbindungsstecker VB WTN 4-4 Rastermaf3 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe rot, Hohe
19,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Verbindungsstecker IVB WTN 4-5 RastermaR 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe rot, Héhe
19,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Verbindungsstecker IVB WTN 4-10 RastermaR 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe rot, Hohe
19,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Einlegebriicke IVB WTN 4-2 IN RastermaR 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe grau, Hohe 20,3
mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Einlegebriicke IVB WTN 4-3 IN RastermaR 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Hohe 20,3
mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Einlegebriicke IVB WTN 4-4 IN RastermaR 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe grau, Hohe 20,3
mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Einlegebriicke IVB WTN 4-5 IN RastermaR3 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe grau, Hohe 20,3
mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Einlegebriicke IVB WTN 4-10 IN Rastermaf 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe grau, Héhe
20,3 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO, Ausfiihrung
Abschlussplatte ja, Starke 1,2 mm, Lange 70 mm, Farbe grau

Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO, Ausfiihrung Abschlussplatte
nein, Starke 0,8 mm, Lange 15,8 mm, Farbe grau

Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe wei3, Lange 230 mm, Héhe 15,1
mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94

Markierungsplatte WMP 6.10-10 RastermaR 6,1 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weil3, Lange
128 mm, Hohe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des
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Imounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
Imounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size 1S0 16405 ® / Tolerance system Size ISO 14405 ®.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances)

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e {list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!
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