vy wieland

fiche produit
article n° 0D.202.7381.0

WML 7.4/60

WML 7.4/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm,
hauteur 11,4 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la
norme ul 94 VO

article n° 0D.202.7381.0
EAN 4049088707308
unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations
données techniques
général
couleur blanc
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 VO
largeur/grille dimension 7,4 mm
longueur 230 mm
matériel plastique
hauteur 11,4 mm
général
couleur blanc

date de fabrication 08.04.2026 sous réserve de modifications techniques page 1/1
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