Ficha técnica de producto
Articulo N° 0D.202.5027.5

Peine de unién IVB WTPN 1.5-20

Peine de unién IVB WTPN 1.5-20 nimero de espacios 3,5 mm,
aislado Si, nimero de polos 20, color Rojo, altura 18,7 mm,
método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material

de aislamiento segun ul94 VO

Articulo N°

0D.202.5027.5

vz wieland

EAN

4049088718083

Unidad de embalaje
Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

100 Pieza (s)

Color Rojo

Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segiin UL94 Vo

Anchura del borne 68,75 mm
Longitud 3mm

nimero de espacios 3,5mm

Numero de abrazaderas 20

Método de montaje enchufable
Aislado Si

Tipo Puente de union
Altura 18,7 mm

Fecha de creaci6n 18.03.2026

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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& Weitere Dafen siehe KATALOG oder eKatalog|www.wieland-electric.com
‘ 12 addifional data see CATALOG or eCATALOG |eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size IS0 14405 ® I Tolerance system Size IS0 14405 ®. jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances) declarable hazardous substances) to be declared!
Bestell-Nr. [Polzahl P Typ Farbe  [VPE: [ielsron e e e Bl 1
I /Order no. /nUmbEr Of pOleS P /fype /COIOUF pfl(k(lglng Umf: / g@ Werkstoff / Material Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No Index
0D.202.3227.5 2 IVB WTPN 15-2 |rof / red T e Jos.05 202 iolet
250 / [Maistab / Scaley Flektronische Frei T 0D.202.3227.5 13K
gabe
0D20233275 3 lVB WTPN 15_3 rOf / FEd / 51 Electronic Release MaBe in mm / Dimensions are in mm
0D.202.34275 A IVB WTPN 15-4 |[rot / red 200 1 vl nn[OFLIStf nn?[Ersatz far | Replacement for:
F T B Titl
0D.202.3527.5 5 IVB WTPN 15-5 |rof / red ; - SO I\}ERB|NDUNGSSTECKER
-
0D.202.40275 10 IVB_WTPN 15-10 rot / red|, =\ wieland connection plug
0D.202.50275 20 IVB WTPN 15-20(rot / red Anderung / Revision
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