fiche produit
article n° 0D.203.8055.5

fiche de contrble PS 2.5

fiche de contr6le PS 2.5 nombre de points de raccordement par
étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille
dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de I'isolant selon la

norme ul 94 VO

article n°

0D.203.8055.5

Y

wieland

EAN

4049088718205

unité de commande

certificats/approbations

données techniques

100 piece(s)

général

couleur rouge
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 Vo
largeur/grille dimension 51 mm
longueur 20 mm
type de montage enfichable
hauteur 58 mm
longueur de la bande de fil 8 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage 1

accessoires

longueur de la bande de fil 8 mm

date de fabrication 06.05.2026

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique
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(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
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