Data sheet del prodotto
Nr. Art. 0D.204.8055.5

Spine di prova PS 4

Spine di prova PS 4 Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di
montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 6,1 mm,
Classe di infiammabilita del materiale isolante secondo UL94 VO

Y

wieland

Nr. Art. 0D.204.8055.5
EAN 4049088718274
Quantita per ordine 100 Pezzo
Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore Rosso

Classe di infiammabilita del materiale isolante secondo UL94 Vo
Larghezza/passo 6,1 mm
Lunghezza 20 mm

Tipo di montaggio ad innesto
Altezza 58 mm
Lunghezza di spelatura 8 mm

Anzahl der Klemmstellen je Etage 1
Accessori

Lunghezza di spelatura 8 mm

Data di creazione 06.05.2026

Con riserva di modifiche tecniche
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Disegno tecnico
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be especially checked at delivery
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MaBe_sind nur_for

Bestell-Nr.  [Typ |Farbe
lorder no. |/type|/colour
0D.204.8055.5|PS &4 |rot / red

jese MaBe werden bei Abnahme besonders geprift
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Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ® ! Tolerance system Size ISO 14405 ®
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances)

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) fo be declared!
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