Data sheet del prodotto
Nr. Art. 0D.S03.3427.5

Spina di collegamento IVB WTN 2,5-4

Spina di collegamento IVB WTN 2,5-4 Passo 5,1 mm, Isolato
si, Numero di poli 4, Colore Rosso, Altezza 20,3 mm, Tipo di
montaggio ad innesto, Classe di infammabilita del materiale

isolante secondo UL94 VO

vz wieland

Nr. Art. 0D.S03.3427.5
EAN 4049088722929
Quantita per ordine 200 Pezzo
Certificati/Approvazioni

Dati tecnici
Generale

Colore Rosso

Classe di infiammabilita del materiale isolante secondo UL94 VO
Larghezza/passo 19,2 mm
Lunghezza 2,9 mm

Passo 51mm

Numero di morsetti con ponti di parallelo 4

Tipo di montaggio ad innesto
Isolato si

Esecuzione Ponte di collegamento
Altezza 20,3 mm

Data di creazione 18.03.2026

Con riserva di modifiche tecniche
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Disegno tecnico
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& Weitere Dafen siehe KATALOG oder eKatalog|www.wieland-electric.com
‘ 5 addifional data see CATALOG or eCATALOG |eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size IS0 14405 ® I Tolerance system Size IS0 14405 ®. jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
@ (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances) declarable hazardous substances) to be declared!
Bestell-Nr. [Polzahl P Typ Farbe  [VPE: [ielsron ) e e Bl 1
I /Order no. /nUmber Of p0les P /fype /COIOUF pfl(k(lglng Umf: / ﬂ@ Werkstoff / Material Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No Index
0D0.503.3227.5 2 IVB WTN 2.5-2 |rot / red|250 T e [30.5.200ichnorn N
/ [Maistab / Scaley dE{EKTFOWS(he Fre\gﬂbe T 0D.SO3.3227.5 13K 0.
0D80333275 3 lVB WTN 25_3 rOf / FEd 200 / 51 Electronic Release MaBe in mm / Dimensions are in mm
0D.S03.34275 b IVB  WTN 25-4 |[rot / red [ L mm‘lDﬂ/Srf mm’|Ersafz fir | Replacement for:
F / Type Benennung/Title
00503 4677510V WIN 751 o 1 red] 10 & wieland VERBINDUNGSSTECKER
. ) . o-10|ro re index | Oerm T | QMg WIe an connection plug
0D0.S03.5027.5 20 IVB WTN 25-20{rot / red Anderung / Revision
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