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Ficha técnica de producto
Articulo N° 5D.S04.9155.0

Borna de tierra WTN 4 D1/2 PE

Borna de tierra WTN 4 D1/2 PE tension asignada 800 V, conexion

por tornillo, nimero de pisos 1, nimero de conexiones por piso L&
2, seccion nominal del conductor 4 mmz2, tamafio del cable de
conexién semirigido sin puntera 0,14mm?2 - 4mm2, método de
montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 6,1 mm, tipo de
inflamabilidad del material de aislamiento segun ul94 VO

Articulo N°

5D.S04.9155.0

EAN

4049088725210

Unidad de embalaje
Certificaciones / Homologaciones

cANus LR

Datos técnicos

Datos generales

100 Pieza (s)

Seccién nominal del conductor 4 mm?
Color

NUmero de pisos 1
NUmero de conexiones por piso 2
Anchura del borne 6,1 mm
Carcasa para aislamiento PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segin UL94 VO

Método de montaje

Carril DIN (top hat rail)

Anschlussart

conexion por tornillo

Anzahl der Klemmstellen je Etage 2

Montageart Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs VO

Datos técnicos

Tensién Asignada 800 V

Tensién de cortocircuito 8 kv

Grado de polucién 3

Tapa de cierre requerida Si

Material de aislamiento

Termoplastico

Longitud 52,3 mm
Anchura 6,1 mm
Altura 49,4 mm

Datos de conexion

Tipo de conexién

conexion por tornillo

Tipo de conexion 1

conexion por tornillo

Minima seccién del conductor rigida

0,14 mm?
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Méxima seccion rigida del conductor 6 mm2
Minima seccién del conductor flexible 0,14 mm?
Maxima seccion del conductor multifilar 4 mm2
Seccién min. de la cubierta del cable (flexible, semirigida) con punteras del cable 0,34 mm2
Seccién max. del conductor (flexible, rigido) con puntera del cable 2,5 mm?
Desforrado del conductor 10 mm
Par de apriete del conductor 0,5Nm
Datos técnicos UL/CSA
Seccién del conductor UL 28-10 AWG
Tension UL 600 V
Secci6n del conductor CSA 28-10 AWG
Tensién CSA 600 V
Accesorios
Articulo N° Tipo Descripcion
0D.202.7281.0 WML 9.8/60 WML 9.8/60 material Plastico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 15,1 mm, tipo de
inflamabilidad del material de aislamiento segun ul94 VO
0D.204.7056.0 WMP 6.10-10 WMP 6.10-10 nimero de espacios 6,1 mm, material Plastico, color Blanco, longitud 128 mm,
altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segtin ul94 VO
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