fiche produit
article n° 0D.S10.2055.7

plaque d'extrémité APWTN 10 GN

plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la
norme ul 94 VO, type de plaque de terminaison oui, force 1,2 mm,

longueur 42,9 mm, couleur vert

article n°

0D.S10.2055.7

Y

wieland

EAN

4049088723575

unité de commande
certificats/approbations

données techniques

100 piece(s)

général

couleur vert
type de plague de terminaison oui
force 1,2mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 A%
largeur/grille dimension 1,2mm
longueur 42,9 mm
matériel plastique
hauteur 36,4 mm

date de fabrication 25.03.2026

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique
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S00E addifional data see CATALOG or eCATALOG |eshop.wieland-electric.com
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