Data sheet del prodotto
Nr. Art. 0D.S07.4027.0

IVB WTN 6-10 IN

IVB WTN 6-10 IN Passo 8 mm, Isolato si, Numero di poli 10,
Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile,
Classe di infiammabilita del materiale isolante secondo UL94 VO

v» wieland

Nr. Art. 0D.S07.4027.0
EAN 4049088723483
Quantita per ordine 100 Pezzo
Certificati/Approvazioni

Dati tecnici
Generale

Colore grigio

Classe di infiammabilita del materiale isolante secondo UL94 VO
Larghezza/passo 78,5 mm
Lunghezza 3,2mm

Passo 8 mm

Numero di morsetti con ponti di parallelo 10

Tipo di montaggio Avvitabile
Isolato si

Esecuzione Ponte di parallelo
Altezza 24,2 mm

Data di creazione 18.03.2026

Con riserva di modifiche tecniche

Pagina 1/1



Disegno tecnico
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So Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog|www.wieland-electric.com
F00E addifional data see CATALOG or eCATALOG |eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size IS0 14405 ® I Tolerance system Size IS0 14405 ®. jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances) declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen  [1. Verwendung: Blatt: qovon
General folerance CAD - drawing, no manual modifications allowed |First Use: Sheet: of
I Besfell—Nr. Polzahl P Typ Fﬂrbe VPE / g@ Werkstoff / Material Tag/Date Name Zeichnung Nr. | Drawing No. Index
forder no. [/number of poles P|/type Icolour packaging unit: T e [t 102005 cichhorn N T10D.S07.3227.0 13K
00.5073227.0 2 IVB WTN 6-2 IN / e Elekironische Freigabe s
. : . grau grey | 5:1 Electronic Release MaBe in mm / Dimensions are in mm
0D.S07.3327.0 3 IVB WTN 6-3 IN |grau / grey|200 1wl ' [OfLISHf mn’[Ersatz i | Replaceent for
F T B it
0D.507.3427.0 L IVB WTN 6-4 IN |grau / grey ; - O FINLEGEBRUECKE
-
00.507.3527.0 5 IVB WTN 6-5 IN [grau / grey|, . =\ wieland connection plug
0D.S07.4027.0 10 IVB WTN 6-10 IN grau / grey Anderung / Revision
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