
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 81.000.1110.0

Fuente de alimentación conmutada WIPOS PSU1
24-10 E

Artículo Nº 81.000.1110.0

EAN 4049088715150

Unidad de embalaje 1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

 

Datos técnicos

Datos generales

Tipo de conexión Conexión Push-In

Número de fases Fuente de alimentación monofásica

Versión modular No

Tipo de montaje, otros No

Tipo de montaje, instalación en pared No

Carril DIN posible Sí

Material de la carcasa Aluminio

Temperatura de funcionamiento mín. -25 °C

Temperatura de funcionamiento máx. 70 °C

Humedad relativa mín. 0 %

Humedad relativa máx. 95 %

Temperatura min. de almacenaje / transporte 85 °C

Temperatura máx. de almacenaje / transporte -40 °C

Grado de protección (IP) IP20

Grado de polución 2

Datos técnicos

Display LED

refrigeración Sin convención

Control "Adj" potenciómetro de ajuste para U(out)

Salida

Tipo de tensión de salida CC

Potencia de salida 240 W

Tensión de salida estabilizada Sí

Tensión de salida 24 V
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Tensión de salida mínima 22,5 V

Tensión máx. de salida 29 V

Tensión de salida mínima 22,5 V

Tensión máx. de salida 29 V

Corriente de salida 10 A

Entrada

Tipo de tensión (tensión de entrada) AC/DC

Tensión de entrada DC mín. 93 V

Tensión de entrada DC máx. 300 V

Rango de tensión primaria 110 V

Tensión mínima de entrada 100 V

Tensión máx. de entrada 240 V

Tensión de entrada AC mín. 90 V

Tensión de entrada AC máx. 264 V

Frecuencia nominal mín. 47 Hz

Frecuencia nominal máx. 63 Hz

Corriente de entrada (máx) 1,2 A

Corriente máx. de inicio 29 A

Dimensiones

Profundidad 127 cm

Anchura 44 mm

Altura 125 mm
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Dibujo técnico


