Ficha técnica de producto
Articulo N° 81.000.1120.0

Fuente de alimentacién conmutada WIPOS PSU1

wieland

24-20 E
¥ wieland
wipos PSU1 24-20E
Articulo N° 81.000.1120.0
EAN 4049088715181
Unidad de embalaje 1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c@us LISTED CN US

Datos técnicos

Datos generales

Tipo de conexién

Conexién Push-In

Numero de fases

Fuente de alimentaciéon monofasica

Versién modular No

Tipo de montaje, otros No

Tipo de montaje, instalacién en pared No
Carril DIN posible Si
Material de la carcasa Aluminio
Temperatura de funcionamiento min. -25°C
Temperatura de funcionamiento max. 70°C
Humedad relativa min. 0%
Humedad relativa méax. 95 %
Temperatura min. de almacenaje / transporte 85°C
Temperatura max. de almacenaje / transporte -40 °C
Grado de proteccion (IP) 1P20
Grado de polucién 2

Datos técnicos

Display LED
refrigeracion Sin convencién
Control "Adj" potenciémetro de ajuste para U(out)
Salida

Tipo de tension de salida CcC
Potencia de salida 480 W
Tension de salida estabilizada Si
Tension de salida 24V
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Tensién de salida minima 225V
Tensiéon méx. de salida 29V
Tension de salida minima 22,5V
Tensién méx. de salida 29V
Corriente de salida 20A
Entrada

Tipo de tension (tension de entrada) AC/DC
Tension de entrada DC min. 93V
Tensién de entrada DC méx. 300V
Rango de tensi6n primaria 110V
Tensién minima de entrada 100 VvV
Tension méx. de entrada 240 V
Tensién de entrada AC min. 0V
Tensioén de entrada AC méax. 264V
Frecuencia nominal min. 47 Hz
Frecuencia nominal méax. 63 Hz
Corriente de entrada (méax) 0,7A
Corriente méx. de inicio 29 A
Dimensiones

Profundidad 129 mm
Anchura 60 mm
Altura 125 mm

Fecha de creaci6n 03.06.2026

Reservado el derecho a modificaciones técnicas

Péaginas 2/2



Dibujo técnico

1 i | i|5 6 7 8
129
A A
. N ® .
= (0]
w0
AN
~
v wieland
c 4 I c
8
?
[a]
— = .
3
5 —J
e i
N
©
D 124 10,5 60 D
Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
E Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com E
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