fiche produit
article n° 75.459.7553.1

FH SP23 CL LEDB

vz wieland

article n° 75.459.7553.1
EAN 4049088714306
unité de commande 1 piece(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque

général

type de fusible DEHN DG MP TT 275 FM
forme principale TT, TN
courant nominal de décharge [In] 20 KA
type de connexion 1 connecteur de pénétration
matériau du boitier polyamide
sans halogéne oui

classe de protection (IP) IP65
indice de protection contre les chocs K10
couleur noir
température de stockage / transport min. -40 °C
température de stockage / transport max. 70°C
température ambiante minimale -25°C
température de montage minimale 5°C

max. température de montage 40 °C
partie isolante Résistance a la température continue 120°C
données de connexion

nombre de pdles 5

section nominale bus d'énergie 16 mm?2
dimensions

longueur 439 mm
largeur 100 mm
hauteur de montage 127 mm
modules compatibles

article n° type description
00.771.0307.1 cable plat FL-LSHF 5G16

00.771.0307.3 cable plat FL-LSHF 5G16

99.099.0000.8 cable plat FL-LSHF 5G25

date de fabrication 23.09.2026
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