Produktdatenblatt
Art. Nr. 02.124.1429.0

Buchsenkontakt 0,5-1,5 QMM AU

Buchsenkontakt, gestanzt @ 1,6 mm, Einzelkontakt, 0,5-1,5 mm2,

AWG 20-16, vergoldet

vz wieland

Art. Nr. 02.124.1429.0

EAN 4015573053618
Bestelleinheit 200 Stiick

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Abisolierlange 4 mm

Aderquerschnitt flexibler Draht Min. 0,5 mm?

Aderquerschnitt flexibler Draht Max. 1,5 mm2

UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. 20 AWG

UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. 16 AWG

Anschlussart Crimp

Werkstoff Bronze

Massivkontakt nein

Kontaktstiftdurchmesser 1,58 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige
Ubergangswiderstand <4 mOhm
Zubehor

Art. Nr. Typ Beschreibung

05.502.2400.0 Crimpbacken E Crimpbacken fir revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,2- 0,56 mm?2 und

0,5-1,5 mm?

05.502.3200.0 Kontaktaufnahme 2 Kontaktaufnahme fur Crimpkontakte mit einem Durchmesser von 1,6 mm und 2,5 mm
95.101.0800.0 Grundzange . Grundzange mit Systemkoffer
05.502.0000.0 Ausdriickwerkzeug HD Ausdriickwerkzeug fiir HD Kontakte

Erstellungsdatum 12.08.2026
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Kennzeichnung/
Indification

1

Bandware / tape reeled

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. Material | Oberflache Kennzeichnung | Leitungs-¢

D part number surface indification conductor-¢
% : 02.124.0729.0 | CuZn selektivvergoldet gelb/yel low 07 - 056°
é g 02.124.0700.0 selective gold pl. / AWG ZAféO
: : 02.124.0929.0 | CuZn Glanz-Zinn gelb/yel low

|2 [ #[02.124.0900.0 tin / ©
52 9] 02.124.1029.0 Cuzn Glanz-Zinn blov/blue / ohnerwi hoot o
g f ‘ 0,75 - 1,5
% : 02.124.1000.0 tin / ANG 18-15
E2 02.124.1429.0| CuZn selektivvergoldet blou / blue

EIO0E #1]02.126.1600.0 selective gold pl. / 0

Tolerierung Size ISO 14405 ® ! Tolerance system Size ISO 14405 ®
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances)

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) fo be declared!
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