vz wieland

Produktdatenblatt
Art. Nr. 02.123.7001.0

Buchsenkontakt 0,5 QMM AU

Buchsenkontakt, gedreht @ 2,5 mm , 0,5 mm2, AWG 20, vergoldet

Art. Nr. 02.123.7001.0
EAN 4015573677197
Bestelleinheit 200 Stiick

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Abisolierlange 7 mm

Aderquerschnitt flexibler Draht Min. 0,5 mm?

Aderquerschnitt flexibler Draht Max. 0,5 mm?

UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. 20 AWG

UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. 20 AWG

Anschlussart Crimp

Werkstoff Messing

Massivkontakt ja

Kontaktstiftdurchmesser 2,5mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige

Ubergangswiderstand < 1,5 mOhm
Zubehor

Art. Nr. Typ Beschreibung

05.502.2100.0 Crimpbacken B Crimpbacken fir revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mmz, 1,5

mm2, 2,5 mm?2 und 4,0 mm?

05.502.3300.0 Kontaktaufnahme 3 Kontaktaufnahme 3

95.101.0800.0 Grundzange . Grundzange mit Systemkoffer

05.502.3500.0 Ausdriickwerkzeug 500/690V-SER. Ausdriickwerkzeug fiir gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 2,5 mm
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Technische Zeichnung
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i part number
; - I 02.123.7001.0 vergoldet/gold-plated
HEEEE 02.123.7001.7 vergoldet/gold-plated
: ¢ 02.123.7002.0 versilbert/silver-plated
‘ A 02.123.7021.0 verzinnt/tin-plated
anlk Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog www.wieland-electric.com
f []I] £ additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size 1S0 16405 ® / Tolerance system Size ISO 14405 ®.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope

principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances)

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e {list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen  [1. Verwendung: Blatt: qovon
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