Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.326.0853.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B/ 8 VL

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit
Zugbugelklemmkorper, 8-polig, beschriftete Version,
maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mmz2, Rastermaf3: 5 mm,
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
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Art. Nr. 25.326.0853.0
EAN 4015573184039
Bestelleinheit 50 Stiick
Zulassungen
Technische Daten
Allgemein
Rastermaf 5mm

Anschlussart

Schraubanschluss

Lotprozess ohne
Verpackungsart Schachtel
Polzahl 8
Beschriftung ja
Befestigung ohne
Steckrichtung zum Leiter 90°
Technische Daten

Nenngquerschnitt 2,5 mm?
Bemessungsstrom 12 A
Bemessungsspannung VG1 1000 V
Bemessungsspannung VG2 400 V
Bemessungsspannung VG3 250V
Bemessungsstof3spannung 4 kv
Abisolierlange 6 mm
Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindréhtig 0,14 mmz2
Maximaler Querschnitt eindrahtig 2,5 mm?
Minimaler Querschnitt feindrahtig 0,14 mm?2
Maximaler Querschnitt feindrahtig 2,5 mm2
Abisolierlange 6 mm
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Technische Daten UL/CSA

Y

wieland

Querschnitt UL 22-12 AWG
Spannung UL 300V
Strom Field Wiring 15A

Strom Factory Wiring 15A
Querschnitt CSA 22-12 AWG
Spannung CSA 300V
Strom CSA 15A
Sonstige

Isolierstoffart

Thermoplast

Farbe grau

Hohe 26 mm
Lange 40 mm
Tiefe 12,6 mm
Werkstoff Klemmschraube CuSn/Stahl
Werkstoff Kontakt Basis CuSn
Werkstoff Kontakt Oberflache Sn
Anzugsdrehmoment 0,5 Nm

Erstellungsdatum 26.01.2026
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