Produktdatenblatt
Art. Nr. 25.330.3253.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S /2 G OB

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhangig vom

verwendeten Buchsenteil, 2-polig, Rastermaf3: 5 mm,
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

vz wieland

w v

Art. Nr. 25.330.3253.0
EAN 4015573185067
Bestelleinheit 100 Stiick
Zulassungen

(TR ,\ YAN

Technische Daten
Allgemein

Rastermaf 5mm
Lotprozess Wellenléten
Verpackungsart Schachtel
Polzahl 2

Anzahl der Etagen 1
Beschriftung nein
Befestigung ohne
Steckrichtung zur Platine 90°
Technische Daten

Bemessungsstrom 12 A
Bemessungsspannung VG1 1000 V
Bemessungsspannung VG2 400 V
Bemessungsspannung VG3 250 vV
Bemessungsstofl3spannung 4 kv
Technische Daten UL/CSA

Spannung UL 300V

Strom Field Wiring 15A

Strom Factory Wiring 15A
Spannung CSA 300V

Strom CSA 15A
Sonstige

Isolierstoffart Thermoplast
Farbe grau

Erstellungsdatum 23.03.2026

Technische Anderungen vorbehalten

Seite 1/2



Hohe

Lange

Tiefe

Werkstoff Kontakt Basis
Werkstoff Kontakt Oberflache

Baugruppen

Art. Nr. Typ

25.220.3253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 TOP OB
25.220.0253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B/ 2 TOP
01.060.3253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 2 OB
01.060.0253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 2
25.320.3253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B/ 2 OB
25.320.0253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2
25.325.3253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B/ 2 VR OB
25.325.0253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B/ 2 VR
25.326.3253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B/ 2 VL OB
25.326.0253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B/ 2 VL
25.820.3253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 2 TOP OB
25.820.0253.0 Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 2 TOP

wieland

12 mm
11,4 mm
8,4 mm
CuzZn
Sn

Beschreibung

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 2-polig, maximaler
Anschlussquerschnitt: 2,5 mmz?, Rastermaf3: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 2-polig, beschriftete Version,
maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mmz, Rastermaf3:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe:
grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5
mmz2, Rastermaf3: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler
Anschlussquerschnitt: 2,5 mmz2, Rastermaf: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbugelklemmk®orper, 2-polig,
maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, RastermaR: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe:
grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbigelklemmkorper, 2-polig,
beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Rastermaf: 5 mm,
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbugelklemmk®orper, 2-polig,
maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mmz, RastermaR: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe:
grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbigelklemmkérper, 2-polig,
beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm?, Rastermal: 5 mm,
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbugelklemmk®orper, 2-polig,
maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mmz, RastermaR: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe:
grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbugelklemmkorper, 2-polig,
beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Rastermaf3: 5 mm,
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt:
2,5 mmz, Rastermaf: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler
Anschlussquerschnitt: 2,5 mmz2, Rastermaf: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
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Technische Zeichnung
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N part no. zahl type part no. zahl type
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&2 25.330.4153.F| 11 [ 56,4 [ 50 [81135/11G0B|25.330.5253.F] 22 [ 111,% [105 | 81135/22G0B
i U D o 25.330.4253 F|12 [ 61,455 [81135/1260B|25.330.5353.F] 23 [ 116, L [110 | 81135/23G0B
=] 25.330 5453 | 24 | 121 4115 81135/2LCOB
Tolerierung Size IS0 14405 ® | Tolerance system Size IS0 14405 ®. jalyes X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten

(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo
principle_the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

the envolope

Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!
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