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Produktdatenblatt
Art. Nr. 81.000.6160.0

Schaltnetzteil WIPOS P3 24-5

wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 5A (einstellbar 22,5-28,5
V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 340-575 V AC; 480-820 V
DC, dreiphasig, Bx Hx T: 75 x 123,6 x 118,2 mm

jand

R wie
wipos paz®

Art. Nr. 81.000.6160.0
EAN 4049088058226
Bestelleinheit 1 Stiick

Zulassungen

c@us LISTED CN US

Technische Daten

Allgemein

Anschlussart Schraubanschluss

Anzahl der Phasen 3-phasige Stromversorgung
Geeignet fur Reiheneinbau nein

Befestigungsart, sonstige nein

Befestigungsart, Wandmontage nein

Tragschienenmontage mdglich ja

Werkstoff des Gehauses Metall

Betriebstemperatur min. -40 °C

Betriebstemperatur max. 71°C

Relative Feuchte min. 20 %

Relative Feuchte max. 95 %

Lagertemperatur / Transport min. 85°C

Lagertemperatur / Transport max. -40 °C

Schutzart (IP) 1P20

Verschmutzungsgrad 2

Parallel-Betrieb moglich nein
Technische Daten

Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) ja

Funktionsanzeige "DC OK" (LED griin) (U(o) 17,6...19,4V)
Funktionsanzeige "DC Low" "DC Low" (LED rot) (U(0) < 17,6...19,4V)
Kurzschlussschutz Strombegrenzung (hiccup mode)
Uberlastschutz min. 115 %

Uberlastschutz max. 135 %

Wirkungsgrad 89 %
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Ausgangsspannungsgenauigkeit 1%
Netzregelung #1%
Lastschwankung #1%
Temperaturkoeffizient +0,03%/K
Welligkeit und Rauschen <01V
Trennspannung Eingang AC 3000 V
Trennspannung Ausgang DC 4242V
Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) 100 MOhm
derating 61°C...71°C: 2,5 %/K
Relaiskontakt "OK" 19,4V
Relaiskontakt "Isolationsspannung” 500 V
Relaiskontakt “"Laststrom" 0,3A

Kuhlung

Freie Konvektion

MTBF

559.000h

Anschlussquerschnitt (Input)

min. 0,5mm?2 (AWG24)max. 6mm?2 (AWG10)

Anschlussquerschnitt (Output)

min. 0,5mm2 (AWG24)max. 6mm?2 (AWG10)

Abisolierlange

8 mm

Anzugsdrehmoment max.

0,6 Nm

Bedienelement "Adj"

Trimmerpotentiometer zur Feineinstellung von U(out)

CE-Norm EN61000-6-3, EN 55022 Class B,EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2,EN55024,
EN61000-4-2, Level 4,EN61000-4-3 Level 3, EN61000-4-4 Level 4,EN61000-4-5 L-N
Level 3, L/IN-FG Level 4,EN61000-4-6 Level 3, EN61000-4-8 Level 4,EN61000-4-11, ENV
50204 Level 2,EN61204-3

TUV/Sicherheit EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfullt EN60204) , IRAM

Zulassung cULus

UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized

Anzahl Plusanschlisse (+)

2

Anzahl Minusanschlisse (-)

2

Weiter Klemmenanschliisse

L1, L2, L3, N, PE, OK (2x Relais-SchlieRerkontakt)

Ausgang
Ausgangsspannungsart DC
Leistungsabgabe 120 W
Ausgangsspannung geregelt ja
Ausgangsspannung 24V
Min. Ausgangsspannung 225V
Max. Ausgangsspannung 28,5V
Uberspannungsschutz (OVP) #33V
Ausgangsstrom 5A
Eingang
Art der Eingangsspannung AC/DC
Leistungsaufnahme <266 VA
Eingangsspannung DC min. 480 V
Eingangsspannung DC max. 820V
Eingangsspannung AC min. 340V
Eingangsspannung AC max. 575V
Nennfrequenz min. 47 Hz
Nennfrequenz max. 63 Hz
Eingangsstrom, max. 05A
Eingangsstrom 0,36 A
Max. Einschaltstrom 10A

Eingangssicherung

3x T2,0A / 600V AC (intern)

Eingangsschutz Varistor
Abmessungen

Tiefe 119 mm
Breite 74,3 mm
Hohe 124 mm
Montageabstand Horizontal 25 mm
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Montageabstand Vertikal 25 mm
Gewicht 800 g
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Technische Zeichnung
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Weitere Angaben sieche KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com
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jo/yes [X] Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
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