Produktdatenblatt
Art. Nr. Z7.280.3127.0

Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 -11

Isolierter Verbindungssteg fur Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -
polig

vz wieland

Art. Nr. Z77.280.3127.0
EAN 4015573155909
Bestelleinheit 10 Stick
Zulassungen

ATEX

Technische Daten

Allgemein

Farbe gelb
Rastermaf 5mm

Anzahl der gebruickten Klemmen 11
Montageart schraubbar
Isoliert ja

Ausflihrung Querverbinder

Erstellungsdatum 02.06.2026 Technische Anderungen vorbehalten
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Technische Zeichnung
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