Produktdatenblatt
Art. Nr. 07.312.9155.0

Trennwand TWFEN 4 D2/2/35

Trennwand fur Reihenklemmen Typ WKFN 4 D2/2..., Farbe: grau

Art. Nr.
EAN

Bestelleinheit

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe

Ausfuhrung Abschlussplatte
Ausfiihrung Zwischenplatte
Starke

Rastbar

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94

07.312.9155.0
4015573752849
10 Stiick

wieland

Erstellungsdatum 02.06.2026

Technische Anderungen vorbehalten
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Technische Zeichnung
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- Weitere Daten siehe Katalog
— further data see catalog
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