Produktdatenblatt
Art. Nr. 73.800.2453.0

Buchseneinsatz DD BUC 24 1,5 25

revos DD 24-polig + PE, Buchseneinsatz 250V/10A,

Crimpanschluss

vz wieland

Art. Nr. 73.800.2453.0
EAN 4015573861350
Bestelleinheit 5 Stiick

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausfiihrung Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 A%
Steckzyklen 500
Verschmutzungsgrad 3

Geeignet fir Reiheneinbau nein
Alternative Baugrofiie 6H
Einsatztemperaturbereich min. -40 °C
Einsatztemperaturbereich max. 120°C
Anschlussdaten

Anschlussart Crimp
Polzahl 24

Zzgl. Schaltkontakte 0

Polzahl zu Nennstrom 2 0

Polzahl zu Nennstrom 3 0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt 24

Mit Drahtschutz nein
Schutzkontakt ja
Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA 600 V
Nennstrom nach UL 85A
Nennstrom nach CSA 20A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min. 0,14 mmz2
Aderquerschnitt flexibler Draht Max. 2,5 mm?
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht 26-14 AWG
Ausfuhrung

Mit Gehéause ‘ nein
Kontakte

Kontaktmaterial ‘siehe Kontakte
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Oberflache

Ubergangswiderstand

Abisolierlange

Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betatigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben

Betatigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben

Technische Daten DIN EN 61984
Nennspannung

Nennspannung zu PE

Nennstrom

BemessungsstoRspannung

Zubehor

Art. Nr. Typ

02.125.4129.7 Buchsenkontakt 0,14-0,37 QMM
02.125.4129.8 Buchsenkontakt D 1,6- 0,14-0,37 QMM
02.125.4229.7 Buchsenkontakt 0,5 QMM

02.125.4229.8 Buchsenkontakt D 1,6- 0,5 QMM
02.125.4329.7 Buchsenkontakt 0,75-1,0QMM
02.125.4329.8 Buchsenkontakt D 1,6- 0,75-1,0 QMM
02.125.4429.7 Buchsenkontakt 1,5QMM

02.125.4429.8 Buchsenkontakt D 1,6- 1,5 QMM
02.125.4529.8 Buchsenkontakt D 1,6- 2,5 QMM
Baugruppen

Art. Nr. Typ

70.350.0635.0 Gehauseoberteil BAS GOT GG 6 M20 A0
70.350.0635.1 Gehéauseoberteil BAS GOT GG 6 M20 Al
70.350.0635.2 Gehauseoberteil BAS GOT GG 6 M20 A2
70.350.0635.3 Gehauseoberteil BAS GOT GG 6 M20 A3
70.352.0635.0 Gehéauseoberteil BAS GOT GI 6 M20 AQ
70.352.0635.1 Gehéauseoberteil BAS GOT Gl 6 M20 Al
70.352.0635.2 Gehéauseoberteil BAS GOT Gl 6 M20 A2
70.352.0635.3 Gehauseoberteil BAS GOT Gl 6 M20 A3
70.353.0635.0 Gehéauseoberteil BAS GOT GG 6 M25 A0
70.353.0635.1 Gehauseoberteil BAS GOT GG 6 M25 Al
70.353.0635.2 Gehauseoberteil BAS GOT GG 6 M25 A2
70.353.0635.3 Gehéauseoberteil BAS GOT GG 6 M25 A3
70.354.0635.0 Gehauseoberteil BAS GOT Gl 6 M25 A0
70.354.0635.1 Gehéauseoberteil BAS GOT Gl 6 M25 A1
70.354.0635.2 Gehauseoberteil BAS GOT Gl 6 M25 A2
70.354.0635.3 Gehéauseoberteil BAS GOT Gl 6 M25 A3

wieland

siehe Kontakte
<5 mOhm

8 mm

Z1/0,5 Nm
Z2/1,2 Nm

250V
250 V
10A
4 kv

Beschreibung

Buchsenkontakte gedreht,Kontaktoberflache Gold, Durchmesser: 1,6 mm AnschluBquerschnitt:
0,14 - 0,37 gmm

Buchsenkontakt, gedreht @ 1,6 mm, 0,14-0,37 mm2, AWG 26-22, versilbert

Buchsenkontakte gedreht,Kontaktoberflache Gold, Durchmesser: 1,6 mm AnschluBquerschnitt:
0,5 gmm

Buchsenkontakt, gedreht @ 1,6 mm, 0,5 mm2, AWG 20, versilbert

Buchsenkontakte gedreht,Kontaktoberflache Gold, Durchmesser: 1,6 mm AnschluBquerschnitt:
0,75-1,0gmm

Buchsenkontakt, gedreht @ 1,6 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, versilbert

Buchsenkontakte gedreht,Kontaktoberflache Gold, Durchmesser: 1,6 mm AnschluBquerschnitt:
1,5 gmm

Buchsenkontakt, gedreht @ 1,6 mm, 1,5 mm2, AWG 16, versilbert
Buchsenkontakt, gedreht @ 1,6 mm, 2,5 mm2, AWG 14, versilbert

Beschreibung

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fir Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung
M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20
rechts, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fir Einhandverriegelung mit Stutzen M20 rechts,
niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit
Trompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung
M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20
oben, niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Stutzen M20 oben,
niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fir Einhandverriegelung mit
Trompetenverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung
M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25
rechts, niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Stutzen M25 rechts,
niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit
Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung
M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25
oben, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fir Einhandverriegelung mit Stutzen M25 oben,
niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fir Einhandverriegelung mit
Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
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70.372.0635.0

70.372.0635.1

70.372.0635.3

70.450.0637.1

70.452.0637.1

70.472.0637.1

73.350.0635.0

73.350.0635.1

73.350.0635.2

73.350.0635.3

73.351.0635.0

73.351.0635.1

73.351.0635.2

73.351.0635.3

73.352.0635.0

73.352.0635.1

73.352.0635.2

73.352.0635.3

73.353.0635.0

73.353.0635.1

73.353.0635.2

73.353.0635.3

73.354.0635.0

73.354.0635.1

73.354.0635.2

73.354.0635.3

70.320.0628.0

70.325.0628.0

70.330.0635.0

70.330.0635.1

70.331.0635.0

70.331.0635.1

70.332.0635.0

70.332.0635.1

Gehauseoberteil BAS GOT GL 6 M20 50 A0

Gehéauseoberteil BAS GOT GL 6 M20 50 A1

Gehauseoberteil BAS GOT GL 6 M20 A3

Gehéauseoberteil BAS GOM GG 6 M20 B1

Gehauseoberteil BAS GOM Gl 6 M20 B1

Gehauseoberteil BAS GOM GL 6 M20 B1

Gehéauseoberteil BAS GOT GG 6HM25 69 A0

Gehauseoberteil BAS GOT GG 6HM25 69 Al

Gehéauseoberteil BAS GOT GG 6HM25 69 A2

Gehauseoberteil BAS GOT GG 6HM25 A3

Gehéauseoberteil BAS GOT GH 6HM20 A0

Gehauseoberteil BAS GOT GH 6HM20 A1

Gehauseoberteil BAS GOT GH 6HM20 A2

Gehauseoberteil BAS GOT GH 6HM20 A3

Gehauseoberteil BAS GOT Gl 6HM25 69 A0

Gehauseoberteil BAS GOT Gl 6HM25 69 Al

Gehauseoberteil BAS GOT Gl 6HM25 69 A2

Gehéauseoberteil BAS GOT Gl 6HM25 A3

Gehéauseoberteil BAS GOT GG 6HM32 69 A0

Gehauseoberteil BAS GOT GG 6HM32 69 Al

Gehéauseoberteil BAS GOT GG 6HM32 69 A2

Gehauseoberteil BAS GOT GG 6HM32 A3

Gehéauseoberteil BAS GOT Gl 6HM32 69 AO

Gehauseoberteil BAS GOT Gl 6HM32 69 Al

Gehéauseoberteil BAS GOT Gl 6HM32 69 A2

Gehéauseoberteil BAS GOT Gl 6HM32 A3

Gehauseunterteil BAS GUT GK 6 A

Gehéauseunterteil BAS GUT GP 6 A

Gehauseunterteil BAS GUT GL 6 M20 A0

Gehéauseunterteil BAS GUT GL 6 M20 A1

Gehauseunterteil BAS GUT GM 6 M20 A0

Gehéauseunterteil BAS GUT GM 6 M20 Al

Gehauseunterteil BAS GUT GN 6 M20 AO

Gehauseunterteil BAS GUT GN 6 M20 Al

wieland

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung
M20 oben — freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung
M20 oben - freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und
Trompetenverschraubung M20 oben — freie Kabelverbindung (IP54), niedrigeBauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, fur Einhandverriegelung mit
Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, fir Einhandverriegelung mit
Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und
Gewindebohrung M20 oben — freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung
M25 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fir Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25
rechts, hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Stutzen M25 rechts,
hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit
Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung
M20 vorne (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20
vorne, hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fir Einhandverriegelung mit Stutzen M20 vorne,
hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit
Trompetenverschraubung M20 vorne (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung
M25 oben (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25
oben, hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit Stutzen M25 oben,
hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit
Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung
M32 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fir Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32
rechts, hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Stutzen M32 rechts,
hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit
Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung
M32 oben (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32
oben, hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseoberteil revos basic aus Aluminium, fur Einhandverriegelung mit Stutzen M32 oben,
hohe Bauform, 6-polig

Gehauseoberteil revos basic aus Aluminium, fiir Einhandverriegelung mit
Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil REVOS BASIC aus Aluminium-Druckguss, mit Einhandverriegelung, offene
niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undSchutzdeckel, offen,
niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M20 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig

Gehéuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M20 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M20 links, niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
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70.333.0635.0

70.333.0635.1

70.334.0635.0

70.334.0635.1

70.335.0635.0

70.335.0635.1

70.337.0635.0

70.337.0635.1

70.340.0635.0

70.340.0635.1

70.341.0635.0

70.341.0635.1

70.342.0635.0

70.342.0635.1

70.343.0635.0

70.343.0635.1

70.420.0637.0
70.425.0637.0

70.430.0637.1

70.431.0637.1

70.440.0637.1

70.441.0637.1

73.330.0635.0

73.330.0635.1

73.331.0635.0

73.331.0635.1

73.334.0635.0

73.334.0635.1

73.335.0635.0

73.335.0635.1

73.340.0635.0

73.340.0635.1

73.341.0635.0

73.341.0635.1

73.342.0635.0

Gehauseunterteil BAS GUT GO 6 M20 A0

Gehéauseunterteil BAS GUT GO 6 M20 A1

Gehauseunterteil BAS GUT GL 6 M25 A0

Gehéauseunterteil BAS GUT GL 6 M25 A1

Gehéauseunterteil BAS GUT GM 6 M25 50 A0

Gehauseunterteil BAS GUT GM 6 M25 Al

Gehauseunterteil BAS GUT GO 6 M25 A0

Gehauseunterteil BAS GUT GO 6 M25 A1

Gehéauseunterteil BAS GUT GR 6 M20 A0

Gehauseunterteil BAS GUT GR 6 M20 Al

Gehéauseunterteil BAS GUT GS 6 M20 A0

Gehauseunterteil BAS GUT GS 6 M20 Al

Gehauseunterteil BAS GUT GT 6 M20 A0

Gehauseunterteil BAS GUT GT 6 M20 Al

Gehauseunterteil BAS GUT GU 6 M20 A0

Gehauseunterteil BAS GUT GU 6 M20 Al

Gehauseunterteil BAS GUM GK 6 B
Gehéauseunterteil BAS GUM GP 6 B

Gehéauseunterteil BAS GUM GL 6 M20 B1

Gehauseunterteil BAS GUM GM 6 M20 B1

Gehéauseunterteil BAS GUM GR 6 M20 B1

Gehauseunterteil BAS GUM GS 6 M20 B1

Gehéauseunterteil BAS GUT GL 6HM25 69 A0

Gehauseunterteil BAS GUT GL 6HM25 69 Al

Gehéauseunterteil BAS GUT GM 6HM25 69 A0

Gehauseunterteil BAS GUT GM 6HM25 69 AL

Gehauseunterteil BAS GUT GL 6HM32 69 A0

Gehéauseunterteil BAS GUT GL 6HM32 69 Al

Gehauseunterteil BAS GUT GM 6HM32 69 A0

Gehéauseunterteil BAS GUT GM 6HM32 69 A1

Gehauseunterteil BAS GUT GR 6HM25 69 A0

Gehéauseunterteil BAS GUT GR 6HM25 69 A1

Gehauseunterteil BAS GUT GS 6HM25 69 A0

Gehauseunterteil BAS GUT GS 6HM25 69 Al

Gehéauseunterteil BAS GUT GT 6HM25 69 AO

wieland

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M20 unten, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M25 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M25 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M25 links, niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M25 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M25 unten, niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform,6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform,6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform,6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, niedrige Bauform, offen, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und
Schutzdeckel, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und
Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform,6-polig

Gehauseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und
Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung mit
Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung mit
Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M25 rechts und links (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M25 rechts und links, hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M25 links (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M25 links, hohe Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M32 rechts und links (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M32 rechts und links, hohe Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung
M32 links (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung
M32 links, hohe Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Gewindebohrung M25 rechts und links, hohe Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Kabelverschraubung M25 links (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Gewindebohrung M25 links, hohe Bauform, 6-polig

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig

Erstellungsdatum 20.07.2026
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73.342.0635.1 Gehauseunterteil BAS GUT GT 6HM25 69 Al Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Gewindebohrung M25 rechts, hohe Bauform, 6-polig

73.344.0635.0 Gehéauseunterteil BAS GUT GR 6HM32 69 A0 Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), hohe Bauform, 6-polig

73.344.0635.1 Gehauseunterteil BAS GUT GR 6HM32 69 A1 Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Gewindebohrung M32 rechts und links, hohe Bauform, 6-polig

73.345.0635.0 Gehéauseunterteil BAS GUT GS 6HM32 69 A0 Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Kabelverschraubung M32 links (IP54), hohe Bauform, 6-polig

73.345.0635.1 Gehauseunterteil BAS GUT GS 6HM32 69 Al Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Gewindebohrung M32 links, hohe Bauform, 6-polig

73.346.0635.0 Gehauseunterteil BAS GUT GT 6HM32 69 A0 Gehauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig

73.346.0635.1 Gehéauseunterteil BAS GUT GT 6HM32 69 A1 Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und
Gewindebohrung M32 rechts, hohe Bauform, 6-polig

Erstellungsdatum 20.07.2026 Technische Anderungen vorbehalten Seite 5/5



Technische Zeichnung

A
%?E iy Technigche Daten
gf; Ansicht anschlussseitig technicol dato
;3%% View from cable side w @
= VDE
3 Bemessungsspannung 250V 600V
rated voltage
_ Bemessungsstrom 10A 8,5A
g rated current
Ei BemessungsstoBspannung 2,5 kV
1z |8 rated peak volloge
:i B Verschmutzungsgrod 2
[ degrec of pollution
i: B Isoliermaterial Polycarbonat
ol 2 | insulating material polycarbonate
E Brennbarkeitklasse UL 94-V0
g E flamability rating
ol Temperaturbereicht — [40° - +125°C
008 ) temperature range

Il

| — Mix6

ke qitg ]
1
32,8

p ) Teile - Nr. Typ L [ |Polz.
N —~ L - part no. type pole
—

73.800.2453.0 | DD BUC 24 1,5 25 |50,5 |44 24

73.800.4253.0 | DD BUC 42 1,5 25 |63,5 |57 L2

n bei Abnahme besonders geprift

@ 73.800.7253.0 | DD BUC 72 1,5 25 |84 77,5172

73.800.0853.0 | DD BUC 108 1,5 25/ 110,5/104 | 108
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog|www.wieland-electric.com

f additional data see CATALOG or eCATALOG |eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size IS0 14405 ® I Tolerance system Size IS0 14405 ®. jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances) declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen  [1. Verwendung: Blatt: qovon
General folerance CAD - drawing, no manual modifications allowed |First Use: Sheet: of
o . / Tag/Dat N Zeich Nr. /D N Ind
Zubehor B BUChSEﬂkOﬂtOkt (verswlbert) i"@ WEFKSTOW | Material S ag/Date ame eichnung Nr. rawing No. ndex
: / grau dhnl. RAL 7032 [328<™e" f1.02.2025Fichhorn N.
Accessories - female contact [silver ploted] e T Clekiromeche Freoabe 7380024.530 O1K C
Bestell-Nr. / ref. no mm* AWG »‘ J - -
es . . . / 141 Electronic Release MaBe in_mm / Dimensions gge in_mm
02.125.L129.8 0,14 - 0,37 [26-22AN6 I vl i [OILISTT nn'|Ersafz fir | Replacenent for: 73.800.26530 0K index b 29.11.2005( C )

F 02.125.4229.8 0 s 5 20 AWG / Type Benennung/Title D
02.125.4329.8  [0,75 - 1,0 | 18 AWG Jionn | - - BUCHSENEINSATZ
02.125.L429.8 [,5 16 AWG oo [T TET| N WIeIand confact insert female
02.125.4529.8 2,5 T4 AWG Anderung / Revision
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