Produktdatenblatt
Art. Nr. 76.330.4035.0

Gehauseunterteil BAS GUT GL 40HM25 50 A0

Gehéauseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 rechts und links

(IP54), niedrige Bauform, 40-polig

Y

wieland

Art. Nr. 76.330.4035.0
EAN 4015573623941
Bestelleinheit 1 Stiick
Zulassungen
Technische Daten
Allgemein
Werkstoff des Gehauses Aluminium
Farbe grau
Oberflache pulverbeschichtet
Schutzart (IP) IP54
UV-bestandig ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige
Einsatztemperaturbereich min. -40 °C
Einsatztemperaturbereich max. 120°C
Ausfuhrung
BaugroRe 16H

Ausfiihrung des Gehé&uses

Aufbau (Sockel)

Art der Verriegelung Langsbugel
Kabeleinfiihrung zweiseitig
Art der Kabeleinfiihrung Verschraubung
Mit Kabelverschraubung ja
Gewindegroe M 25
GewindegréRe PG

Klappdeckel nein
EMV-Ausfiihrung nein

Lange 117 mm
Breite 57 mm
Héhe 80 mm

Erstellungsdatum 25.07.2023
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