Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.222.7008.4

Konfektionierte Leitung RST2012K1-S315PL 70BR0O

RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker,
Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom
16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlange 7

m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm?, Codierfarbe / Kontakteinsatz

vz wieland

signalbraun

Art. Nr. 96.222.7008.4
EAN 4015573945852
Bestelleinheit 15 Stick

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis Die Gesamtlange kann um bis zu +/ - 3 % abweichen.
Allgemein

Bemessungsstrom 16 A

Bemessungsspannung 50V /120 V

Bemessungsstof3spannung 4 kv

Verschmutzungsgrad 3

Durchgangswiderstand 80,9 mOhm

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug lésbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Polkennzeichnung 1,2
Gehausefarbe mit Zugentlastung schwarz
Ausfiihrung

Bauart Schrumpfschlauch
Anschlussart Crimp
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm?
Schutzart (IP) 1P66/68 (3m;2h)
Abisolierlange 9 mm
Abmantellange 35 mm

Leiterendenbehandlung

ultraschallverdichtete Aderenden

Typ der Leitung HO5VV-F
Farbe der Leitung schwarz
Kabeldurchmesser min. 7,3 mm
Kabeldurchmesser max. 7,7 mm

Leitungsart

Stecker - freies Ende

Art der konfektionierten Leitung

Anschlussleitung

Ausfiihrung Seite 1

freies Leitungsende
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vz wieland

Ausfuhrung Seite 2 Stecker

Geschirmt nein

Werkstoff

Oberflachenbehandlung versilbert

Halogenfrei nein

Leitung Dauertemperaturbestandigkeit 70°C

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 100 °C

Brandlast 2,229 kWh/St

Brandklasse Eca

Abmessungen

Gesamtlange 7m
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Teile-Nr. L Beispiel (Farbe: signalbraun] Typ
part-no. exampel (colour: signal brown) type

96.222.XX08.4 |XX in dm-Schritten | 96.222.1008.4 = 10dm/L= 1000mm RS
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U6.222.XX08.4 (XX in m-Schritten | U6.222.1208.4 = 12 m/L=12000mn RS
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