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Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.020.0151.4

Verteiler RST20I2V 3P1 F V L BR0

RST® CLASSIC Verteiler, Parallelschaltung, mit
Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V /
120 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl
der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun

Art. Nr. 96.020.0151.4

EAN 4015573945258

Bestelleinheit 100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom 20 A

Bemessungsspannung 50 V / 120 V

Bemessungsstoßspannung 4 kV

Verschmutzungsgrad 3

Verriegelbar selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun

Polkennzeichnung 1, 2

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 8002

Ausführung

Anzahl der Eingänge 1

Anzahl der Ausgänge 3

Befestigungsmöglichkeit ja

Schutzart (IP) IP66/68 (3m;2h) /IP69

Verteilerart Verteilerblock

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses Polyamid

Halogenfrei ja

Kontaktmaterial CuZn

Brandlast 0,229 kWh/St

Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit 100 °C

Oberflächenbehandlung versilbert

Abmessungen

Länge 55,5 mm

Breite 85,8 mm

Höhe 31,3 mm
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Technische Zeichnung


