Produktdatenblatt
Art. Nr. 96.023.4951.4

Steckverbinder RST2012S B13YASS L BR0O1

RST20i3/2 Steckverbinder (90° gewinkelt), 2-polig, Buchsenteil
in Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V, 20A, fur AS-i-
Profilleitung, Kodierfarbe signalbraun, Gehausefarbe schwarz

vz wieland

Art. Nr. 96.023.4951.4
EAN 4049644011689
Bestelleinheit 100 Stiick

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis
Hinweis Die Schraubklemmenanschliisse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten
Leitern (ohne Aderendhiilse) nach EN 60999-1 geeignet.

Allgemein

Bemessungsstrom 20A

Bemessungsspannung 50V /120 V

Bemessungsstof3spannung 4kvV

Zugentlastung ja

Verschmutzungsgrad 3

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Polkennzeichnung 1,2
Gehéausefarbe mit Zugentlastung schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 8002
Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 10 mm
Kabeldurchmesser min. 4 mm
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm?2 max. 6 mm?
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm2 min. 0,75 mm2
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 max. 6 mm?2
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 min. 0,75 mm2
Anschlisse pro Pol 1

Spezielle Leitungsgeometrie

AS-i Profilleitung

Anschlussquerschnitt mehrdréhtig mm2 min. 0,75 mmz2
Anschlussquerschnitt mehrdréhtig mm?2 max. 6 mm?2
Abmantellange 26,5 mm
Abisolierlange 8 mm
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Ausfuhrung

Ausflihrung Buchse
Anschlussart Schraubanschluss
Schutzart (IP) 1P66/68 (3m;2h) /IP69
Werkstoff

Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja

Kontaktmaterial Cuzn

Brandlast 0 kWh

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 100 °C
Oberflachenbehandlung versilbert
Abmessungen

Lange 73,4 mm

Breite 34,6 mm

Hohe 62,3 mm
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