Produktdatenblatt
Art. Nr. 92.053.0058.1

Gerateanschluss GST18I5L B1H SW

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, horizontal

ohne Befestigungsflansch, Polzahl 5, Ausfiihrung Buchse,
Anschlussart Lotanschluss, Bemessungsspannung 250 V /400 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

vz wieland

Art. Nr. 92.053.0058.1
EAN 4015573454033
Bestelleinheit 100 Stiick
Zulassungen
EMA

@ KU AN &

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom 20A
Bemessungsspannung 250 V /400 V
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Codierung Code Code 1
Bemessungsstof3spannung 4 kV

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Polkennzeichnung 3,N,PE, 2,1
Anschlussdaten

Anschliisse pro Pol 1
Ausfuhrung

Ausfuhrung Buchse
Anschlussart Létanschluss
Steckrichtung rechtwinklig
Neigungswinkel 90 °
Schutzart (IP) IP20

Einbauvariante Loétanschluss
Werkstoff

Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial Cuzn
Brandlast 0,047 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 100 °C
Oberflachenbehandlung verzinnt
Abmessungen

Lange 24 mm
Breite 47,7 mm

Erstellungsdatum 03.03.2026
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wieland

Hohe 13 mm
Zubehor
Art. Nr. Typ Beschreibung
05.590.4556.0 Verriegelung GST18 WS Verriegelung fir Lotteile GST18i3-5, weild
05.590.4556.1 Verriegelung GST18 SW Verriegelung fur Lotteile GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0 Verschlussstiick GST1813/4/5 SW Verschlussstiick 12 polig schwarz fiir GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2 Verschlussstiick GST1813/4/5 WS Verschlussstiick 12 polig weil fur GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0 Verschlussstiick GST18I5 BUCHSEN Verschlussstiick fir Buchsenteile GST18i5, schwarz
Erstellungsdatum 03.03.2026 Technische Anderungen vorbehalten Seite 2/2



Technische Zeichnung
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