Produktdatenblatt
Art. Nr. 92.044.0058.0

Gerateanschluss GST18l4L S1H WS

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Lotteil, horizontal

ohne Befestigungsflansch, Polzahl 4, Ausfiihrung Stecker,
Anschlussart Lotanschluss, Bemessungsspannung 250 V /400 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weild

Art. Nr. 92.044.0058.0
EAN 4015573425156
Bestelleinheit 100 Stiick
Zulassungen

@ KU RN

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom 20A
Bemessungsspannung 250V /400 V
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Codierung Code Code 1
Bemessungsstof3spannung 4 kv
Verriegelbar selbstverriegelnd (mit Werkzeug lésbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz weil}
Polkennzeichnung 2,N,PE, 1
Anschlussdaten

Anschlisse pro Pol 1
Ausfuhrung

Ausfiihrung Stecker
Anschlussart Loétanschluss
Steckrichtung rechtwinklig
Neigungswinkel 90 °
Schutzart (IP) 1P20
Einbauvariante Létanschluss
Werkstoff

Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial Cuzn
Brandlast 0,035 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 100 °C
Oberflachenbehandlung verzinnt
Abmessungen

Lange 24 mm

Breite 38 mm

Héhe 13 mm
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Schnitt A-A Schnitt B-B
selection A-A selection B-B
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Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog
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Teilenummer  Farbe Typ Ll ke in mlimsions s in :
part number colour type [ MALE CONNECTOR . '\
92.044.008.0  weiB/white | GSTIBILL SIH ws | === ‘ STECKERTEIL W e
92.044.0058.1 | schwarz/black GST1814L STH sw [inman Yebindnpss B T £
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