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Produktdatenblatt
Art. Nr. 92.934.0453.0

Steckverbinder GST18I3F S2 ZR1 BR05

gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker,
Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250
V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 7,8 - 10,3 mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz braun

Art. Nr. 92.934.0453.0
EAN 4015573692787
Bestelleinheit 50 Stiick

Zulassungen

€9 K NN 5

Technische Daten

Allgemein
Bemessungsstrom 20 A
Bemessungsspannung 250 vV
Bemessungsstof3spannung 4 kv
Zugentlastung ja
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Codierung Code Code 4
Verriegelbar selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz braun
Polkennzeichnung 1,2,3
Gehéausefarbe mit Zugentlastung schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 8002

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 10,3 mm
Kabeldurchmesser min. 7,8 mm
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm?2 max. 2,5 mm?
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm2 min. 0,5 mm?
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 max. 1,5 mm?
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 min. 0,5 mm?
Anschlisse pro Pol 2

Abmantellange 45 mm
Abisolierlange 9 mm
Ausfuhrung

Ausfiihrung Stecker
Anschlussart Federkraftanschluss
Schutzart (IP) 1P40

Bemerkung Anschlussart Fein- und mehrdrahtige Leiter erfordern Aderendhtilsen
Werkstoff

Werkstoff des Gehauses Polyamid
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Halogenfrei ja
Kontaktmaterial Cuzn
Brandlast 0,117 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 100 °C
Oberflachenbehandlung verzinnt
Abmessungen

Lange 75 mm

Breite 32,5 mm
Hohe 15,5 mm

Technische Zeichnung
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N Auslieferungszustand: unmontiert

delivery status: unmounted
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Anwendung:
167 chaltanwendung
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