Produktdatenblatt
Art. Nr. 92.034.0058.0

Gerateanschluss GST18I3L S1H WS

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Lotteil, horizontal ohne
Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausfiihrung Stecker, Anschlussart
Létanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20
A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3

Art. Nr.
EAN

Bestelleinheit

Zulassungen

€9 @ K W &

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Verschmutzungsgrad
Mechanische Codierung Code
Bemessungsstospannung
Verriegelbar

Codierfarbe / Kontakteinsatz

Polkennzeichnung

Anschlussdaten

Anschliisse pro Pol

Ausfuhrung
Ausfuhrung
Anschlussart
Steckrichtung
Neigungswinkel
Schutzart (IP)

Einbauvariante

Werkstoff

Werkstoff des Gehauses

Halogenfrei

Kontaktmaterial

Brandlast

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit

Oberflachenbehandlung

wieland

92.034.0058.0
4015573459151
100 Stiick

20A

250V

2

Code 1

4 kv

selbstverriegelnd (mit Werkzeug lésbar)
weild

L, N, PE

Stecker
Létanschluss
rechtwinklig
90 °

1P20

Loétanschluss

Polyamid

ja

Cuzn

0,026 kWh/st
100 °C

verzinnt
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wieland

Abmessungen

Lange 24 mm

Breite 28,2 mm

Hohe 13 mm

Zubehor

Art. Nr. Typ Beschreibung

05.590.4556.0 Verriegelung GST18 WS Verriegelung fiir Lotteile GST18i3-5, weil’

05.590.4556.1 Verriegelung GST18 SW Verriegelung fur Lotteile GST18i3-5, schwarz

05.561.3653.0 Verschlussstiick GST18I3VS B WS Verschlussstiick fir Buchsenteile GST18i3, weil

05.561.3653.1 Verschlussstiick GST18I3VS B SW Verschlussstiick fur 3-poliges GST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
05.564.5353.0 Verschlussstiick GST1813/4/5 SW Verschlussstiick 12 polig schwarz fiir GST18i3-6 Buchsenteile

05.564.5353.2 Verschlussstiick GST1813/4/5 WS Verschlussstiick 12 polig weil fur GST18i3-6 Buchsenteile

05.594.4250.0 Verschlussstiick ST18/3B + GST18I3 ST WS VerschluBstiicke fiir GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: weil3
05.594.4253.0 Verschlussstiick ST18/3B + GST18I3 ST WS Verschluf3stiicke fir GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
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Farbe Gehduse
Icolour housing

Teile-Nr. Typ
Ipart-no. Itype

Farbe Verschlussleiste
Icolour closure strip

weiB dhnl. RAL 9003

92.034.0058.0 |GST18I3L SH WS Iwhite sim. RAL 9003

schwarz dahnl. RAL 9005

schwarz dahnl. RAL 9005
92.034.0058.1 [GST18I3L SH SW Iblack sim. RAL 9005

/black sim. RAL 9005

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com

eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size 1S0 16405 ® / Tolerance system Size ISO 14405 ®.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances)

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e {list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!
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