Produktdatenblatt
Art. Nr. 59.903.0555.0

Buchsenstecker WBF 2,5-5

Buchsenstecker mit Zugfederanschluss, vorkonfektioniert 5-polig,
Farbe grau
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Art. Nr. 59.903.0555.0
EAN 4049088049026
Bestelleinheit 50 Stiick

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt 2,5 mm?2
Farbe grau
Breite/Rastermaf 25 mm
Isoliergehause PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO
Explosionsgeprifte Ausfiihrung "Ex e" nein

Montageart

Direktmontage

Reihenklemmen fir Installationsverteiler

nein

Montageart Direktmontage
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs VO
Reihenklemmen fir Installationsverteiler nein
Technische Daten

Bemessungsstrom 32A
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstof3spannung 8 kv
Verschmutzungsgrad 3
Abschlussplatte erforderlich nein
Isolierstoffart Thermoplast
Lange 20,8 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1

Federkraftanschluss

Anschlussart 2

Steckanschluss

Minimaler Querschnitt eindrahtig

0,13 mm?

Maximaler Querschnitt eindréhtig

4 mm?

Erstellungsdatum 02.06.2026
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Minimaler Querschnitt feindrahtig 0,13 mm?
Maximaler Querschnitt feindrahtig 4 mmz2
Abisolierlange 11 mm
Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL 24-12 AWG
Spannung UL 500 V
Strom Factory Wiring 20A

Strom Field Wiring 20A
Querschnitt CSA 24-12 AWG
Spannung CSA 500 vV
Strom CSA 20A

Erstellungsdatum 02.06.2026
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Gezeichnete Ausfihrung 59.903.0155.0
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500V 24A 2,5°
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Gezeichnete Ausfithrung 59.903.0455.0
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Teile-Nr. Ausfihrung L

- 59.903.0155.0| 1-polig 5

o 59.903.0255.0[ 2-polig 10
59.903.0355.0[ 3-polig 15
59.903.0455.0 [.—polig 20 Weitere Daten siehe Katalog
59.903.0555.0] 5-polig 25 B
59.903.0655.0[ 6-polig 30 —— T
59.903.0755.0 7-polig 35 b N R T
59.903.0855.0[ 8-polig 40 BN e BT -
59.903.0955.0] 9-polig L5 f?? 7] 59.903.0155.0 01K
59.903.1055.0/ 10-polig 50 TP T P B E—
59.903.1155.0] 11-polig 55 A N Z ieland BUCHSENSTECKER
59,903.1%55.0 12-polig 60 gt . atodaronschpas sy ,




