vz wieland

Produktdatenblatt
Art. Nr. 56.703.2355.0

Durchgangsklemme WKFN 2,5 F/P/F

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss fur die Montage auf
TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm?, Baubreite: 5 mm, Farbe: grau

¥ X
Art. Nr. 56.703.2355.0
EAN 4049088048722
Bestelleinheit 100 Stiick
Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt 2,5 mm?

Farbe grau

Anzahl der Etagen 1

Anzahl der Klemmstellen je Etage 3
Breite/Rastermaf 5mm
Isoliergehause PAG66
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO
Explosionsgeprifte Ausfiihrung "Ex e" nein

Montageart Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen fir Installationsverteiler nein

Anzahl der Klemmstellen je Etage 3

Montageart Hutschiene 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs Vo

Reihenklemmen fir Installationsverteiler nein
Technische Daten

Bemessungsstrom 32A
Bemessungsspannung 500 vV
Bemessungsstol3spannung 8 kv
Verschmutzungsgrad 3

Abschlussplatte erforderlich ja

Isolierstoffart

Thermoplast

Lange 60 mm
Breite 5mm
Hohe 39 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1

Federkraftanschluss

Anschlussart 2

Steckanschluss

Minimaler Querschnitt eindréhtig

0,2 mm?

Maximaler Querschnitt eindrahtig

4 mm?
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Minimaler Querschnitt feindrahtig 0,13 mm?

Maximaler Querschnitt feindrahtig 4 mmz2

Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindréhtig) mit Aderendhiilse 0,13 mm2

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrahtig) mit Aderendhtilse 4 mm2

Abisolierlange 11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL 24-12 AWG

Spannung UL 500 vV

Strom Factory Wiring 20A

Strom Field Wiring 20A

Querschnitt CSA 24-12 AWG

Spannung CSA 500 vV

Strom CSA 20A

Zubehor

Art. Nr. Typ Beschreibung

Z77.280.6227.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 2 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKEF..., 2 -polig

Z7.280.6327.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 3 Isolierter Verbindungsstecker fur Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig

Z77.280.6427.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 4 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKEF..., 4 -polig

Z77.280.6527.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 5 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKF..., 5 -polig

Z7.280.6627.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 6 Isolierter Verbindungsstecker fiir Reihenklemmen Typ WKEF..., 6 -polig

Z77.280.6727.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 7 Isolierter Verbindungsstecker fur Reihenklemmen Typ WKEF..., 7 -polig

Z7.280.6827.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 8 Isolierter Verbindungsstecker fiir Reihenklemmen Typ WKF..., 8 -polig

Z77.280.6927.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 9 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKEF..., 9 -polig

Z7.280.7027.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 10 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKF..., 10 -polig

Z7.280.7127.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 11 Isolierter Verbindungsstecker fur Reihenklemmen Typ WKF..., 11 -polig

Z77.280.7227.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 12 Isolierter Verbindungsstecker fi?r Reihenklemmen Typ WKF..., 12 -polig

Z7.280.7327.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 13

Z77.280.7427.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 14

77.280.7527.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 15

Z77.280.7627.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 16

Z7.280.7727.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 17

Z7.280.7827.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 18

Z7.280.7927.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 19

Z7.280.8027.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 20 Isolierter Verbindungsstecker fur Reihenklemmen Typ WKF..., 20 -polig

98.300.0000.0 Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - 1:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.300.1000.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.300.1800.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.300.1900.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.360.0000.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - [:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Léange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.360.0004.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - :2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt

98.370.0000.0 Tragschiene TS 35x15 UNPERF - [:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und
chromatiert

98.370.1000.0 Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - [:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.380.0000.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - 1:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Lénge 2 m, Material Kupfer

04.343.8353.8 Abdeckung mit Warnzeichen ADF.../4 GELB Abdeckung mit Warnzeichen fur Reihenklemmen Typ WKF ...

07.312.6955.0 Abschlussplatte APFN 2,5 D1/2/35 Abschlussplatte fiir Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 D1/2..., Farbe: grau

07.312.6955.6 Abschlussplatte APFN 2,5 D1/2/35 BLAU Abschlussplatte fur Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 D1/2..., Farbe: blau

07.312.6955.7 Abschlussplatte APFN 2,5 D1/2/35 GRUEN Abschlussplatte fiir Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 D1/2..., Farbe: griin

07.312.7055.0 Trennwand TWFN 2,5 D1/2/35 Trennwand fur Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 D1/2..., Farbe: gr

07.312.7055.6 Trennwand TWFN 2,5 D1/2/35 BLAU Trennwand fur Reihenklemmen Typ WKFN ..., Farbe blau

05.564.3755.0 Leitereinfiihrungsleisten LEL 2,5/1 white Leitereinfiihrungsleisten fiir Leiter mit einem Querschnitt von 0,13mm2 0,20mm?, Farbe: weifl}

05.564.3855.0 Leitereinfuhrungsleisten LEL 2,5/1 gray Leitereinfihrungsleisten fur Leiter mit einem Querschnitt von 0,25mm2- 0,5mm2, Farbe: grau

05.564.3955.0 Leitereinfuhrungsleisten LEL 2,5/1 black Leitereinfihrungsleisten fur Leiter mit einem Querschnitt von 0,75mm2- 1,0mmz2, Farbe: schwarz

04.242.5053.0 Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A/5 /10 Bezeichnungsschilderstreifen fiir Reihenklemmen Typ 9700 A/ 5..., 10 Schilder pro Streifen,
Farbe: weif3, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter
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Technische Zeichnung

Hutschiene EN 60715-35x75
mounting rail EN 60715-35x75

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15
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56.703.2155.0 WKFN 25 1R1PIF grau / grey X
56.703.2155.6 | WKFN 2,5 1H1P1F BL blau / blue -
Bestellnummer Typ Farbe o
/Order number IType Icolour larawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size IS0 16405 ® ! Tolerance system Size IS0 1LL05 ©®
(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo fthe envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /

declarable hazardous subsfances) to be declared!
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