Produktdatenblatt
Art. Nr. 38.703.0553.6

Durchgangsklemme WKF2,5/M / R BLAU

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss fur Direktmontage,
Nennquerschnitt: 2.5 mm?, Baubreite: 5 mm, Farbe: blau

\'"y

wieland

Art. Nr. 38.703.0553.6
EAN 4015573379718
Bestelleinheit 100 Stiick
Zulassungen
@ AN L
Technische Daten
Allgemein
Nennquerschnitt 2,5 mm?2
Farbe blau
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Breite/Rastermafl 5mm
Isoliergehause PAG6
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2
Explosionsgepriifte Ausfiihrung "Ex e" nein

Montageart Direktmontage
Reihenklemmen fir Installationsverteiler ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2

Montageart Direktmontage
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs V2
Reihenklemmen fiir Installationsverteiler ja
Technische Daten

Bemessungsstrom 24 A
Bemessungsspannung 800 V
Verschmutzungsgrad 3
Abschlussplatte erforderlich ja
Isolierstoffart Thermoplast
Lange 36 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1

Federkraftanschluss

Anschlussart 2

Federkraftanschluss

Erstellungsdatum 02.06.2026
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vz wieland

Minimaler Querschnitt eindréhtig 0,13 mm?
Maximaler Querschnitt eindrahtig 4 mmz2
Minimaler Querschnitt feindrahtig 0,13 mm?2
Maximaler Querschnitt feindréhtig 2,5 mm2
Abisolierlange 11 mm
Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL 22-12 AWG
Spannung UL 600 V
Strom Factory Wiring 20A

Strom Field Wiring 20A
Querschnitt CSA 24-12 AWG
Spannung CSA 600 V
Strom CSA 20A
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Technische Zeichnung
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