Produktdatenblatt
Art. Nr. 56.703.7655.0

Etagenklemme WKFN 2,5 E/N/D/35

Etagenklemme mit Federkraftanschluss fir die Montage auf TS 35,
Nennquerschnitt: 2.5 mm?, Baubreite: 5 mm, Farbe: grau

vz wieland

| g
Art. Nr. 56.703.7655.0
EAN 4015573747647
Bestelleinheit 100 Stiick
Zulassungen
Technische Daten
Allgemein
Nennquerschnitt 2,5 mm?2
Farbe grau
Anzahl der Etagen 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Breite/Rastermafl 5mm
Isoliergehause PAG66
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO
Explosionsgepriifte Ausfiihrung "Ex e" nein

Montageart Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen fir Installationsverteiler ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2

Montageart Hutschiene 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs VO

Reihenklemmen fiir Installationsverteiler ja

Technische Daten

Bemessungsstrom 24 A
Bemessungsspannung 500 vV
Bemessungsstof3spannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3

Abschlussplatte erforderlich ja

Isolierstoffart

Thermoplast

Lange

Anschlussdaten

Anschlussart 1

82,2 mm

Federkraftanschluss

Erstellungsdatum 02.06.2026
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Anschlussart 2 Federkraftanschluss

Minimaler Querschnitt eindrahtig 0,13 mm?

Maximaler Querschnitt eindrahtig 4 mm?2

Minimaler Querschnitt feindrahtig 0,13 mm?2

Maximaler Querschnitt feindréhtig 2,5 mm?

Abisolierlange 11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL 22-12 AWG

Spannung UL 300 VvV

Strom Factory Wiring 20A

Strom Field Wiring 20A

Querschnitt CSA 24-12 AWG

Spannung CSA 300V

Strom CSA 20A

Zubehor

Art. Nr. Typ Beschreibung

77.261.1127.0 Verbindungsstecker IVB WKF-V Vertikalbricker fur Reihenklemmen Typ WKF...E..., 1 -polig

Z77.280.6227.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 2 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKEF..., 2 -polig

Z77.280.6327.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 3 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig

Z7.280.6427.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 4 Isolierter Verbindungsstecker fiir Reihenklemmen Typ WKEF..., 4 -polig

Z77.280.6527.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 5 Isolierter Verbindungsstecker fur Reihenklemmen Typ WKEF..., 5 -polig

Z7.280.6627.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 6 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKF..., 6 -polig

Z77.280.6727.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 7 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKEF..., 7 -polig

Z7.280.6827.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 8 Isolierter Verbindungsstecker fur Reihenklemmen Typ WKF..., 8 -polig

Z7.280.6927.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 9 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKEF..., 9 -polig

Z7.280.7027.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 10 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKF..., 10 -polig

Z7.280.7127.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 11 Isolierter Verbindungsstecker fur Reihenklemmen Typ WKF..., 11 -polig

Z77.280.7227.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 12 Isolierter Verbindungsstecker fi?r Reihenklemmen Typ WKF..., 12 -polig

77.280.7327.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 13

Z77.280.7427.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 14

Z7.280.7527.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 15

Z7.280.7627.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 16

Z7.280.7727.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 17

Z7.280.7827.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 18

Z77.280.7927.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 19

Z7.280.8027.0 Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 20 Isolierter Verbindungsstecker fir Reihenklemmen Typ WKF..., 20 -polig

98.300.0000.0 Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - 1:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.300.1000.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.300.1800.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.300.1900.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.360.0000.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - [:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.360.0004.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - 1:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Léange 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt

98.370.0000.0 Tragschiene TS 35x15 UNPERF - 1:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Léange 2 m, Material Stahl, verzinkt und
chromatiert

98.370.1000.0 Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - [:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.380.0000.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - [:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Kupfer

07.312.7355.0 Abschlussplatte APFN 2,5 E/35 Abschlussplatte fir Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 E..., Farbe: grau

07.312.7455.0 Trennwand TWFN 2,5 E/35 Trennwand fur Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 E..., Farbe: grau

04.242.5053.0 Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A/5/10 Bezeichnungsschilderstreifen fiir Reihenklemmen Typ 9700 A/ 5..., 10 Schilder pro Streifen,
Farbe: weif3, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

Erstellungsdatum 02.06.2026
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Technische Zeichnung
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D ~_ Hutschiene EN 60715-35x7,5
' ™S mounting rail EN 60715-35x7,5
. Hutschiene EN 60715-35x15
09 9 mounting rail EN 60715-35x15
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Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167 jary verbots- und Deklarationsliste noch UU-TOM-05/03 ist einzuhalten
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to fhe envelope ty with Wieland document UU-TOM-05/03 list of prohibited /
principle the devictions of form and porallelism are Limited by the size tolerances). decloroble hozardous substances| 1o be declared! <
Freitoleranz noch CAD - Zeichnung, keine monuellen Anderungen 1 Verwendung: |B\u | | oy =
General tolerance CAD - drowing, no monval modificotions ol fowed |First Use Sheel of ©
1 / Werkstoff/Moterial 2006 ag/Date Nome Zeichnung Nr./Drowing No. { S
Weitere Daten siehe Katalog ; = C] [ EX B 56.703.7655.0 01K
further data see catalog 7 [Hapstbsseate geprift ) : *
2:1 ’ffm:f‘\'huk MaBe in mm/Dimensions are in m
Vol I CIREY - i Ersatz fiie Replacement fo
F Type Benennung/Title
B — WKPN 2,5 ETAGENKL’EMME
Date / Sheet Elsktrische E/N/D/35 kombinie
Anderung/Revision Verbindungsn multi tier block, combined
1 Z ‘ I 4 I 5 I 6 OU-PEM-08/9] ©




