Produktdatenblatt
Art. Nr. 57.503.7955.0

Initiatorenklemme WK 2,5-4 KI/U-NGN /VO

Initiatorenklemme mit Schraubanschluss fiir die Montage auf TS
35/ TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mmz2, Baubreite: 6 mm, Farbe:
grau
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Art. Nr. 57.503.7955.0
EAN 4015573507876
Bestelleinheit 100 Stiick
Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt 2,5 mm?2
Farbe grau

Anzahl der Etagen 3

Anzahl der Klemmstellen je Etage 1
Breite/Rastermafl 6 mm
Isoliergehause PAG66
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Montageart Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen fir Installationsverteiler nein
Anzahl der Klemmstellen je Etage 1

Montageart

Hut-/G-Schiene

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs

Vo

Reihenklemmen fir Installationsverteiler nein
Technische Daten

Bemessungsstrom 24 A
Bemessungsspannung 24V
Bemessungsstof3spannung 4 kv
Verschmutzungsgrad 3
Abschlussplatte erforderlich nein
Isolierstoffart Thermoplast
Lange 53,4 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1

Schraubanschluss

Anschlussart 2

Schraubanschluss

Erstellungsdatum 02.06.2026
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wieland

Minimaler Querschnitt eindréhtig 0,5 mm?2

Maximaler Querschnitt eindrahtig 4 mmz2

Minimaler Querschnitt feindrahtig 0,5 mm?2

Maximaler Querschnitt feindréhtig 2,5 mm2

Abisolierlange 7 mm

Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung 0,4 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL 22-12 AWG

Spannung UL 24V

Strom Factory Wiring 25A

Strom Field Wiring 20A

Querschnitt CSA 22-12 AWG

Spannung CSA 24V

Strom CSA 25A

Zubehor

Art. Nr. Typ Beschreibung

Z77.267.0227.5 Isolierter Verbindungskamm 1VB WK 2,5-K- 2 ROT Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z77.267.0227.6 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 2 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.267.0327.5 Isolierter Verbindungskamm 1VB WK 2,5-K- 3 ROT Isolierter Verbindungskamm fir Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z77.267.0327.6 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 3 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z77.267.0427.5 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 4 ROT Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.267.0427.6 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 4 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z77.267.0527.5 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 5 ROT Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.267.0527.6 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 5 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z77.267.0627.5 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 6 ROT Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.267.0627.6 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 6 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.267.0727.5 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 7 ROT Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z77.267.0727.6 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 7 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.267.0827.5 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 8 ROT Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z77.267.0827.6 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 8 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.267.0927.5 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 9 ROT Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z77.267.0927.6 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 9 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.267.1027.5 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 10 ROT Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.267.1027.6 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 10 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
77.267.1127.5 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 11 ROT Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.267.1127.6 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 6 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z77.267.1227.5 Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 12 ROT Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
Z77.267.1227.6 Isolierter Verbindungskamm 1VB WK 2,5-K- 12 BLAU Isolierter Verbindungskamm fiir Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig

98.190.0000.0

Tragschiene TS 32 UNPERF - :2000mm

Tragschiene G 32, ungelocht, Hohe 5,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.190.1000.0

Tragschiene TS 32 PERF 15mm - :2000mm

Tragschiene G 32, gelocht, Hohe 15 mm, Lénge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.210.0000.0 Tragschiene TS 32 UNPERF AL - 1:2000mm Tragschiene G 32, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Aluminium

98.220.0000.0 Tragschiene TS 32 UNPERF CU - 1:2000mm Tragschiene G 32, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Kupfer

98.300.0000.0 Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - 1:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - 1:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - :2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Léange 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0 Tragschiene TS 35x15 UNPERF - [:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und

chromatiert

98.370.1000.0

Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - [:2000mm

Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 15 mm, Lénge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert

98.380.0000.0

Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - [:2000mm

Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Léange 2 m,

Material Kupfer

07.312.0555.0

Trennwand TW 2,5-4 K/U /VO

Trennwand fur Reihenklemmen Typ WK 2,5-4 K/U..., Farbe: grau

Erstellungsdatum 02.06.2026
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Technische Zeichnung

Zubehdr/accessories:

Verbindungssteg isoliert
jumper bar insulated
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" Hutschiene EN 60715 35x15 Teile-Nr./part-nr. | Typ/type Version/version g
N munting rort EN BOTI T 5 57.503.7855.0 WK 2,5-4 KI/U/V0 ohne LED/without LED |-
. GSchiene ENHS?Q?’E\P 32 57.503.7955.0 WK 2,5-4 KI/U-N GNAVO| mit LED/with LED  |i
— 57.503.8055.0 WK 2,5-4 KI/U-PGN/VO | mit LED/with LED ¢
. -y Freitoleranz nach l”D'ZV\\H\I\‘J‘—IaHemm&Heuiuewug»n 1.Yerwendung IH 1 on 7}
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Vo mm® IJH_ i |Normgepr. | - - Ersatz fiir: -

Benennung

INITIATORENKLEMME

initiatar terminal

Buchstabe | Dotum / Blatt

Anderung
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