Produktdatenblatt
Art. Nr. 99.575.0000.7

Steckverbinder RST25I5S6B1 ZR3SV BGO03

RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse,
Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V /
400 V, Bemessungsstrom 25 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau

vz wieland

Art. Nr. 99.575.0000.7
EAN 4049088167546
Bestelleinheit 100 Stiick

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis Die Schraubklemmenanschliisse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten
Leitern (ohne Aderendhiilse) nach EN 60999-1 geeignet.Fir den Betrieb bis 32 A nach
VDE / IEC 61984 beachten Sie bitte die Derating-Kurve des RST25i5-System. Diese
konnen Sie unter "Downloads” einsehen; Eine gefahrbringende Verwechslung mit
Stromkreisen nach VDE / IEC 61535 bis 25 A muss ausgeschlossen werden.

Allgemein

Bemessungsstrom 25A

Bemessungsspannung 250 V /400 V

Bemessungsstof3spannung 4 kv

Zugentlastung ja

Verschmutzungsgrad 3

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug lésbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Polkennzeichnung L,N,PE, 1,2
Gehausefarbe mit Zugentlastung schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 7023
Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 18 mm
Kabeldurchmesser min. 13 mm
Anschlussquerschnitt eindréahtig mm2 max. 4 mm2
Anschlussquerschnitt eindréhtig mm2 min. 1,5 mm?
Anschlussquerschnitt feindréahtig mm?2 max. 6 mm2
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 min. 1,5 mm2
Anschliisse pro Pol 1
Abmantellange 37 mm
Abisolierlange 8 mm
Ausfiihrung

Ausfiihrung Buchse
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Anschlussart

Schutzart (IP)

Werkstoff

Werkstoff des Gehauses
Halogenfrei
Kontaktmaterial
Brandlast

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit

Oberflachenbehandlung

Abmessungen

Lange

Breite

Héhe
Zubehor

Art. Nr. Typ

99.530.0000.7 Verschlussstiick fiir Buchsen SW
75.565.9853.1 Verschlussstiick fir Buchsen SW
Baugruppen

Art. Nr. Typ

99.578.0000.7 Gerateanschluss RST25i5S6S1 M01V BG03
99.576.0000.7 Steckverbinder RST2515S6S1 ZR3SV BG03

wieland

Schraubanschluss
1P66/68 (3m;2h) /IP69

Polyamid

ja

Cuzn

0,369 kWh/St
100 °C

versilbert

96,6 mm
35,4 mm
35,4 mm

Beschreibung

RST20i5/4 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Buchsenteile, mit
Befestigungsband, Farbe schwarz

RST20i5/4 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Buchsenteile, Farbe
schwarz

Beschreibung

RST® CLASSIC Gerateanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 5, Ausfiihrung Stecker,
Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25
A, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau

RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss,
Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
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Technische Zeichnung
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Auslieferungszustand

delivery status

betongrau
concrefe grey

Verpackungseinheit: je 100 Stuick
packaging unit per 100

schwarz/black

fir Kabel- @
for cable-
14 - 18mm

?

£
Tolerierung Size IS0 14405 ® |/ Tolerance system Size IS0 14405 ® jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo fthe envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substances) fo be declared!
Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen |1 Verwendung: Blaft: qoven
General tolerance (AD - drawing, no manual modifications allowed |First Use Sheet: of
[ / 6@ Werkstoff / Material Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No Index
! gezeinet 1o, 11,2016 uetsch T
drawn
7 [Mabistab 1 Scal Q;fo(if; 99.575.0000.7 01K =
checke
/ 11 E,“;’:gepf,;e(k MaBe in mm / Dimensions are in mm
/- Vol mm’lﬂfl ISrf. nm’|Ersatz fir | Replacement for:
f / Type Bennenung/Title
<> =)
15 wwielamal|RST2s5| BUCHSENTEIL M. ZUGENTL
index | G5 sheer N e S8B1 ZR3SV Schraubanschlussiscrey t '
are (4 0 =
www.wieland-electric.com chraubanscniussiscrew connection
Anderung [ Revision GRO3 code 3 6mm? 250V 25A
Duetsch_99_575_0000_701K—AA—dwg[l_main_2 CADW4031 Dpetsch 2016—11—#“12:157:28 1.000 | A | 5 ¢ QU-MEE-01/14 a




