wieland

Produktdatenblatt
Art. Nr. 46.051.4153.1

Steckverbinder RST1615 S B1 ZT5 SW

RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse,
Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V /
400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 10 - 14,5 mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Art. Nr. 46.051.4153.1
EAN 4049088255731
Bestelleinheit 100 Stiick

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis
Hinweis Die Schraubklemmenanschliisse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten
Leitern (ohne Aderendhiilse) nach EN 60999-1 geeignet.

Allgemein

Bemessungsstrom 16 A

Bemessungsspannung 250V /400 V

Bemessungsstof3spannung 4 kv

Zugentlastung ja

Verschmutzungsgrad 3

Verriegelbar

selbstverriegelnd (von Hand l6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Polkennzeichnung 3,N,PE, 2,1
Gehéausefarbe mit Zugentlastung schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 9005
Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 14,5 mm
Kabeldurchmesser min. 10 mm
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm?2 max. 2,5 mm?
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm2 min. 0,25 mm?2
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 max. 2,5 mm2
Anschlussquerschnitt feindrahtig mmz2 min. 0,25 mm2
Anschliisse pro Pol 1
Abmantellange 25 mm
Abisolierlange 8 mm
Ausfuhrung

Ausfiihrung Buchse

Anschlussart

Schraubanschluss

Schutzart (IP)

IP66/68 (3m;2h) /IP69
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Werkstoff
Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial Cuzn
Brandlast 0,191 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 100 °C
Oberflachenbehandlung versilbert
Abmessungen
Breite 27 mm
Héhe 27 mm
Zubehor
Art. Nr. Typ Beschreibung
06.563.9053.1 Verschlussstiick fur Buchsen SW RST16i5/4 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Buchsenteile, Farbe
schwarz
06.563.9153.1 Verschlussstuck fur Buchsen SW RST16i5/4 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Buchsenteile, mit
Befestigungsband, Farbe schwarz
Baugruppen
Art. Nr. Typ Beschreibung
46.052.5053.1 Geréateanschluss RST1615 S S1 M03 SW RST® MINI Geréateanschluss, Standard, gerade, M20,2, Polzahl 5, Ausfiilhrung Stecker,
Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16
A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
46.050.1253.1 Verteiler RST16I5V 2P1 TGVG SW

RST® MINI Verteilerblock 1E / 2A, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom
16 A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingange 1, Anzahl der
Ausgéange 2, Polkennzeichnung 3, N, PE, 2, 1, Mechanische Codierung ja, Codierfarbe /
Kontakteinsatz schwarz,

46.052.4153.1 Steckverbinder RST1615 S S1 ZT5 SW RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss,

Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 10 - 14,5
mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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Technische Zeichnung
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16.051.4153.9 RST1615S B ZWaS H BL ~ c4  'lchtblav X
46.051.4150.4 RST1615S BI ZW4S L BR 3  signelbrown
16.051.4153.6  RST1615S BI Zwes A T8 c2  'Orkisblov
46.051.4153.1 | RST1615S B1 ZWL SWoooc1o schwerz
46.051.4153.0  RST16155 B ZWL 6L c1 lichtgrav
Bestellnummer Typ Kodierung | Farbe
/0rder number /lype /Coding /Colour ;’3
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com -
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com g
Tolerierung Size 150 16405 /Tolerance system Size 150 16£05(. jo/yes B3 Stoffverbals- und Deklorationstiste nach UU-TOM-0 S
(This 150-standard describes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wieland document UU-TOM- =
principle the deviotions of form ond parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substonces) to be declared [
Freitoleranz noch IUD Zeichnung, keine manuellen Anderungen 1. Verw [ IEN | -y 3
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