Produktdatenblatt
Art. Nr. 92.932.3653.0

Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 RT03

gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker,
Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250
V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6,5 - 10,5 mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot

vz wieland

Art. Nr. 92.932.3653.0
EAN 4015573986985
Bestelleinheit 50 Stiick
Zulassungen

EMA
@ Kv Y
Technische Daten
Allgemein
Bemessungsstrom 20A
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstof3spannung 4kvV
Zugentlastung ja
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Codierung Code Code 3

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug l6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot
Polkennzeichnung L, N, PE
Gehausefarbe mit Zugentlastung schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 3022
Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 10,5 mm
Kabeldurchmesser min. 6,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm2 max. 2,5 mm?
Anschlussquerschnitt eindréhtig mm2 min. 0,75 mm?
Anschlussquerschnitt feindréahtig mm?2 max. 2,5 mm?
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 min. 0,75 mm?
Anschliisse pro Pol 1
Abmantellange 38,5 mm
Abisolierlange 7 mm
Ausfuhrung

Ausfuhrung Stecker

Anschlussart

Schraubanschluss
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Schutzart (IP)

Werkstoff

Werkstoff des Gehauses

Halogenfrei
Kontaktmaterial

Brandlast

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit

Oberflachenbehandlung

Abmessungen
Lange
Breite

Hohe

Zubehor

Art. Nr.

05.587.3156.0
05.587.3156.1
06.561.7853.0

05.561.3653.0
05.561.3653.1
05.564.5353.0
05.564.5353.2
05.594.4250.0
05.594.4253.0

Baugruppen

Art. Nr.
92.931.3653.0

92.031.3258.0

92.031.0058.0

92.232.1007.2

92.031.3458.0

92.031.0158.0

Typ

Verriegelung (G)ST18 WS
Verriegelung (G)ST18 SW
Einbaurahmen GST18I3 SW

Verschlussstiick GST18I3VS B WS
Verschlussstiick GST18I3VS B SW
Verschlussstiick GST1813/4/5 SW
Verschlussstiick GST1813/4/5 WS
Verschlussstiick ST18/3B + GST18I3 ST WS
Verschlussstiick ST18/3B + GST18I3 ST WS

Typ
Steckverbinder GST18I13S B1 ZR1 RT03

Geréateanschluss GST18I13S B1 WS

Gerateanschluss GST18I3L B1V WS

Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 15 10WS

Geréateanschluss GST18I13S B1 GRO1

Geréateanschluss GST18I3L B1V GR01

wieland

1P40

Polyamid

ja

Cuzn

0,093 kWh/st
100 °C

verzinnt

69,4 mm
28,2 mm
12,6 mm

Beschreibung
Verriegelung fir fliegende Verbindungen GST18i3-5, weifld
Verriegelung fiir fiegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz

Einbaurahmen zum Einrasten von GST18i3-Steckverbindern in ein Gehause oder Mobel.
Gehausestérke: 1,5-2,5 mm. Aufnahme von GST18i3 Steckverbindern mit Schraub- oder
Federkraftanschluss sowie von konfektionierten Leitungen

Verschlussstiick fur Buchsenteile GST18i3, weild

Verschlussstiick fir 3-poliges GST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
Verschlussstiick 12 polig schwarz fiir GST18i3-6 Buchsenteile

Verschlussstiick 12 polig weiB fiir GST18i3-6 Buchsenteile

VerschluRstiicke fur GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: weil
VerschluBstiicke fur GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz

Beschreibung

gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6,5 - 10,5 mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfuhrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3, Schutzart (IP) IP20, Einbauvariante
Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt feindrahtig 0,75 mm?

- 4 mmz, Anschlussquerschnitt eindrahtig 0,75 mm2 - 4 mm2, Polkennzeichnung L, N, PE,
Mechanische Codierung Code 1, Werkstoff des Gehauses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast
0,036 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2,
Bemessungsstof3spannung 4, Lange 31,5 mm, Hohe 19,5 mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Lotteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl

3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Lotanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3, Schutzart (IP) IP20, Einbauvariante
Lotanschluss, Steckrichtung gerade, Polkennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung
Code 1, Werkstoff des Gehauses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,029 kWh/

St, Kontaktmaterial Cuzn, Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2,
Bemessungssto3spannung 4, Lange 24 mm, Hohe 13 mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Netzanschlussleitung, Buchse - Netzstecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse
Eca, Gesamtlange 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mmz2, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau, Schutzart (IP) P20,
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt
feindréhtig 0,75 mm2 - 4 mm?, Anschlussquerschnitt eindrahtig 0,75 mmz2 - 4 mmz,
Polkennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung Code 2, Werkstoff des

Gehauses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,037 kWh/St, Kontaktmaterial Cuzn,
Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungssto3spannung 4, Lange
31,5 mm, Héhe 19,5 mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl

3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Létanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau, Schutzart (IP) IP20,
Einbauvariante Létanschluss, Steckrichtung gerade, Polkennzeichnung L, N, PE, Mechanische
Codierung Code 2, Werkstoff des Gehéuses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,028
kWh/St, Kontaktmaterial Cuzn, Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2,
Bemessungsstof3spannung 4, Lange 24 mm, Hohe 13 mm, Breite 28,2 mm
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92.031.3658.0

92.031.3858.0

92.031.0658.0

92.232.1000.2

92.232.1003.2

92.232.1004.2

92.297.1003.0

92.031.0758.0

92.031.0858.0

92.031.0358.0

92.031.3558.0

92.031.0558.0

92.031.3958.0

92.031.3758.0

Gerateanschluss GST18I3S B1 RT03

Geréateanschluss GST18I13S B1 BR0O5

Geréateanschluss GST18I3L B1V BR05

Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15 10WS

Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15 10WS

Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 15 10WS

Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 10TR01

Gerateanschluss GST18I3L B1V RT03

Geréateanschluss GST18I3L B1V H RT03

Geréateanschluss GST18I3L B1V GN0O7

Geréateanschluss GST18I13S B1 GNO7

Geréateanschluss GST18I3L B1V TB06

Gerateanschluss GST18I3S B1 TB06

Geréateanschluss GST18I13S B1 PB04

wieland

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot, Schutzart (IP) 1P20,
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt
feindréhtig 0,75 mma2 - 4 mm2, Anschlussquerschnitt eindrahtig 0,75 mmz2 - 4 mmz,
Polkennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung Code 3, Werkstoff des

Gehauses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,037 kWh/St, Kontaktmaterial Cuzn,
Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2, BemessungsstoBspannung 4, Lange
31,5 mm, Hohe 19,5 mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl

3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250

V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun, Schutzart (IP) 1P20,
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt
feindrahtig 0,75 mm? - 4 mm?, Anschlussquerschnitt eindréhtig 0,75 mm?2 - 4 mmz,
Polkennzeichnung 1, 2, 3, Mechanische Codierung Code 4, Werkstoff des Gehauses Polyamid,
Halogenfrei ja, Brandlast 0,038 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflachenbehandlung
verzinnt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstof3spannung 4, Lange 31,5 mm, Hohe 19,5
mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Lotteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl

3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Lotanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun, Schutzart (IP) IP20,
Einbauvariante Lotanschluss, Steckrichtung gerade, Polkennzeichnung 1, 2, 3, Mechanische
Codierung Code 4, Werkstoff des Gehauses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,029
kWh/St, Kontaktmaterial Cuzn, Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2,
Bemessungssto3spannung 4, Lange 24 mm, Hohe 13 mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250
V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlange 1 m, Leiter-
Nennquerschnitt 1,5 mmz, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung
250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlange 1 m,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mmz2, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung
250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlange 1 m,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mmz2, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif?

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung
250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlange 1 m,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mmz2, Codierfarbe / Kontakteinsatz tomatenrot

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl

3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Lotanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot, Schutzart (IP) IP20,
Einbauvariante Lotanschluss, Steckrichtung gerade, Polkennzeichnung L, N, PE, Mechanische
Codierung Code 3, Werkstoff des Gehauses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,029
kWh/St, Kontaktmaterial Cuzn, Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2,
Bemessungssto3spannung 4, Lange 24 mm, Hohe 13 mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl

3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Létanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot, Schutzart (IP) 1P20,
Einbauvariante Létanschluss, Steckrichtung gerade, Polkennzeichnung L, N, PE, Mechanische
Codierung Code 3, Werkstoff des Gehauses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,032
kWh/St, Kontaktmaterial Cuzn, Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2,
Bemessungsstof3spannung 4, Lange 24 mm, Hohe 13 mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl

3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Lotanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz maigriin, Schutzart (IP) IP20,
Einbauvariante Lotanschluss, Steckrichtung gerade, Polkennzeichnung 1, PE, 2/N,
Mechanische Codierung Code 7, Werkstoff des Geh&uses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast
0,029 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2,
Bemessungssto3spannung 4, Lange 24 mm, Hohe 13 mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfuhrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz maigriin, Schutzart (IP) IP20,
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt
feindrahtig 0,75 mm? - 4 mm?, Anschlussquerschnitt eindréhtig 0,75 mm?2 - 4 mmz,
Polkennzeichnung 1, PE, 2/N, Mechanische Codierung Code 7, Werkstoff des

Gehéauses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,036 kWh/St, Kontaktmaterial Cuzn,
Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstospannung 4, Lange
31,5 mm, Héhe 19,5 mm, Breite 28,2 mm

GST18i3 Létanschluss mit Montagezapfen, 3-polig, Buchse (vertikal), Kodierung Netz 250 V, 20
A, Kodierfarbe tirrkisblau

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz tiirkisblau, Schutzart (IP) IP20,
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt
feindrahtig 0,75 mm?2 - 4 mm2, Anschlussquerschnitt eindrahtig 0,75 mm2 - 4 mmz,
Polkennzeichnung 1, 2, 3, Mechanische Codierung Code 6, Werkstoff des Gehauses Polyamid,
Halogenfrei ja, Brandlast 0,037 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflachenbehandlung
verzinnt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungssto3spannung 4, Lange 31,5 mm, Héhe 19,5
mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfuhrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau, Schutzart (IP) IP20,
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt

Erstellungsdatum 26.01.2026

Technische Anderungen vorbehalten Seite 3/4



92.031.0458.0

Geréateanschluss GST18I3L B1V PB04

wieland

feindrahtig 0,75 mm? - 4 mm?, Anschlussquerschnitt eindréhtig 0,75 mm?2 - 4 mmz,
Polkennzeichnung 1, 2, 3, Mechanische Codierung Code 5, Werkstoff des Gehauses Polyamid,
Halogenfrei ja, Brandlast 0,037 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflachenbehandlung
verzinnt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungssto3spannung 4, Léange 31,5 mm, Héhe 19,5
mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl

3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Létanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau, Schutzart (IP) IP20,
Einbauvariante Létanschluss, Steckrichtung gerade, Polkennzeichnung 1, 2, 3, Mechanische
Codierung Code 5, Werkstoff des Gehauses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,031
kWh/St, Kontaktmaterial Cuzn, Oberflachenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2,
Bemessungssto3spannung 4, Lange 24 mm, Hohe 13 mm, Breite 28,2 mm

Erstellungsdatum 26.01.2026
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Technische Zeichnung
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Type: Anwendung: Netzspannung
E GST1813S S1 ZR1 RT03 AppllCthOﬂ: main voltage
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