
revos ? Montagebeispiel 
Steckverbindungen für freie Kabelverbindung

Gehäuse-
baugröße Gewinde Gehäuseoberteil

Pos. 1
Gehäuseoberteil

Pos. 2
Gehäuseoberteil

Pos. 3
Gehäuseunterteil

Pos. 4
Gehäuseunterteil

Pos. 5
Gehäuseoberteil

Pos. 6

6 M20 99.741.3329.7 70.352.0636.4 70.350.0636.4 99.700.3329.7 70.320.0628.9 99.731.3329.7
M25 99.742.3329.7 70.354.0636.4 70.353.0636.4 – – 99.732.3329.7

10 M20 99.743.3329.7 70.352.1036.4 70.350.1036.4 99.706.3329.7 70.320.1028.9 99.733.3329.7
M25 99.744.3329.7 70.354.1036.4 70.353.1036.4 – – 99.734.3329.7

16 M25 99.745.3329.7 70.352.1636.4 70.350.1636.4 99.702.3329.7 70.320.1628.9 99.735.3329.7
M32 99.746.3329.7 70.354.1636.4 70.353.1636.4 – – 99.736.3329.7

24 M25 99.747.3329.7 70.352.2436.4 70.350.2436.4 99.704.3329.7 70.320.2428.9 99.737.3329.7
M32 99.748.3329.7 – – – – 99.738.3329.7

48 M32 70.372.4836.4 70.375.4836.4 70.350.4828.4 – 70.320.4828.9 –
M40 70.374.4836.4 70.376.4836.4 – – – –

facts&DATA

Technische Änderungen vorbehalten
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