vz wieland

Produktdatenblatt
Art. Nr. Z7.280.7127.0

Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 11 %
Isolierter Verbindungsstecker fur Reihenklemmen Typ WKEF..., 11 - - %
Pl RS

Art. Nr. Z7.280.7127.0
EAN 4015573360211
Bestelleinheit 20 Stiick
Zulassungen

ATEX SEV-Ex

Technische Daten

Allgemein

Farbe gelb
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Rastermaf 5mm

Anzahl der gebriickten Klemmen 11

Montageart steckbar
Isoliert ja

Ausfiihrung Querverbinder

Erstellungsdatum 23.06.2026 Technische Anderungen vorbehalten Seite 1/1



Technische Zeichnung
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Lage Anspritzpunkt variabel
location of injection point variable

gezeichnete Ausfuhrung: Z7.280.7027.0, 10polig
drawn version: Z7.280.7027.0, 10-pole

PA66/6 UL9L-VO, gelblyellow

Kontur abweichend zu den anderen Polzahlen
contour deviating from other pole numbers

Teile-Nr. Polzahl L 1 Typ

part-no. no. of poles type

77.280.6227.0 2 - - |IVBWKF 25 2
77.280.6327.0 3 14,6 |10 [IVBWKF 25 3
77.280.6427.0 A 196 |15 |[IVBWKF 25 b
77.280.6527.0 5 24,6 120 [IVBWKF 25 5
77.280.66217.0 6 29,6 |25 |[IVBWKF 25 6
77.280.6727.0 7 34,6 |30 [IVBWKF 25 7
77.280.6827.0 8 39,6 |35 |[IVBWKF 25 8
77.280.6927.0 9 446 |40 [IVBWKF 25 9
771.280.7027.0 10 496 |45 [IVBWKF 25 - 10
77.280.7127.0 11 54,6 |50 |[IVBWKF 25 - 1
77.280.7227.0 12 59,6 |55 |[IVBWKF 25 - 12
77.280.7327.0 13 64,6 |60 [IVBWKF 25 - 13
77.280.7427.0 14 69,6 |65 |[IVBWKF 25 - 14
77.280.7527.0 15 74,6 |70 [IVBWKF 25 - 15
77.280.7627.0 16 79,6 |75 |[IVBWKF 25 - 16
77.280.77217.0 17 84,6 |80 |[IVBWKF 25 - 17
77.280.7827.0 18 89,6 |85 |[IVBWKF 25 - 18
77.280.7927.0 19 94,6 |90 [IVBWKF 25 - 19
77.280.8027.0 20 99,6 |95 |[IVBWKF 25 - 20

[Mit 7E

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional dafa see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size 150 14405 ® / Tolerance system Size ISO 14405 ®.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope

principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances)

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e {list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!
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