Produktdatenblatt
Art. Nr. G5.931.0503.3

Verteiler MST20I3V 2P1C25 05 C3

METALYNX?2 T-Verteiler, Bemessungsspannung 250

V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 3, Schutzart (IP)

IP20, Anzahl der Eingange 1, Anzahl der Ausgange 2,
Polkennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung Code 3,
Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3, RAL-Nummer Codierung/
Kontakteinsatz 9016, Halogenfrei ja, Werkstoff des Gehauses
Polyamid, mit Befestigungsmdoglichkeit, Abgang mit flexiblem
Metallschlauch, Brandlast 1,42 kWh/St, Kontaktmaterial Cuzn,
Oberflachenbehandlung versilbert, Verschmutzungsgrad 2,
Bemessungssto3spannung 4

Art. Nr. G5.931.0503.3
EAN 4049088311130
Bestelleinheit 30 Stiick
Zulassungen

n@us LISTED

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom 20A
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstof3spannung 4 kv
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Codierung Code Code 3

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz weif}
Polkennzeichnung L, N, PE
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 9016
Leitung

Variante T-Verteiler

Feinsicherung (6,3 x 25 mm)

Abgang Metallschlauch 16 mm
Polzahl Abgang 3
Querschnitt des Abgangs 2,5 mm?
Abschluss am Abgang Buchse
Lange des Abgangs 0,5m
Lénge des offenen Endes 0,5m
Abisolierlange am offenen Ende

Leiterendbehandlung

Farbe des Codierstifts weil3 (C3)
Schaltungsart

Interner Querschnitt
Ausfuhrung

Anzahl der Eingénge 1

Anzahl der Ausgange 2
Befestigungsmoglichkeit ja
Schutzart (IP) 1P20

wieland
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vs wieland

Verteilerart T-Verteiler
Werkstoff

Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial Cuzn
Brandlast 1,42 kWh/st
Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 100 °C
Oberflachenbehandlung versilbert
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