Produktdatenblatt
Art. Nr. 92.034.0358.0

Geréteanschluss GST18I3L S1H GNO7

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Lotteil, horizontal ohne
Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausfiihrung Stecker, Anschlussart
Létanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom
20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz maigriin, Schutzart (IP)

P20, Einbauvariante Létanschluss, Steckrichtung rechtwinklig,
Polkennzeichnung 1, PE, 2/N, Mechanische Codierung Code 7,
Werkstoff des Geh&auses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,027
kWh/St, Kontaktmaterial CuzZn, Oberflachenbehandlung verzinnt,
Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstol3spannung 4, Lange 24
mm, Héhe 13 mm, Breite 28,2 mm

Art. Nr.
EAN

Bestelleinheit

Zulassungen

€9 @ K W &

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Verschmutzungsgrad
Mechanische Codierung Code
Bemessungsstospannung
Verriegelbar

Codierfarbe / Kontakteinsatz

Polkennzeichnung

Anschlussdaten

Anschliisse pro Pol

Ausfiihrung
Ausfuhrung
Anschlussart
Steckrichtung
Schutzart (IP)

Einbauvariante

Werkstoff

Werkstoff des Gehauses

Halogenfrei

Kontaktmaterial

Brandlast

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit

Oberflachenbehandlung

Abmessungen
Lange

Breite

92.034.0358.0
4049088318139
100 Stiick

20A

250 V

2

Code 7

4 kv

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)
maigriin

1, PE, 2IN

Stecker
Létanschluss
rechtwinklig
IP20

Lotanschluss

Polyamid

ja

Cuzn

0,027 kWh/St
100 °C

verzinnt

24 mm

28,2 mm

wieland

Erstellungsdatum 21.10.2025 Technische Anderungen vorbehalten

Seite 1/2



Hohe

Zubehor

Art. Nr.

05.561.3653.0
05.561.3653.1
05.564.5353.0
05.564.5353.2
05.594.4250.0
05.594.4253.0

Typ

Verschlussstiick GST18I3VS B WS
Verschlussstiick GST18I3VS B SW
Verschlussstick GST1813/4/5 SW
Verschlussstiick GST1813/4/5 WS
Verschlussstiick ST18/3B + GST18I13 ST WS
Verschlussstiick ST18/3B + GST18I3 ST WS

wieland

13 mm

Beschreibung

Verschlussstiick fir Buchsenteile GST18i3, weil

Verschlussstiick fur 3-poliges GST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
Verschlussstiick 12 polig schwarz fiir GST18i3-6 Buchsenteile

Verschlussstiick 12 polig weil fur GST18i3-6 Buchsenteile

VerschluBstiicke fiir GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: weil3
Verschluf3stiicke fir GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz

Erstellungsdatum 21.10.2025

Technische Anderungen vorbehalten

Seite 2/2



Technische Zeichnung

i |

3,3

24

19

117

15,5

SEHEEENEEREEE e

] N
o ROy s] ~  [E[ 19
N <~ O 20
© ! i B
) M2
2,5 22 s
! L
13 -
| — L
1.1
21
1.1
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system occ. to DIN 7167, joryes B Stoffverbots- und Deklarations|iste noch UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 [list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. declaroble hozardous substances| to be declared!
Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen 1.Verwendung: _ Blatl: 1oy
General tolerance CAD - drowing, no manual modifications allowed |First Use: Sheel: of
/ g@ Werkstoff/Material | 2015 | Tag/Date Name Zeichnung Nr./Drowing No. Index
/ Farbe/colour: gm‘m” 02.07. [ Ritter K.
/ |Masiab/Scale maigrin/may green - - 92 ) 03L ) 0358 ) 0 ] 3K a
/ 1 :I szp;&.m - - MaBe in mm/Dimensions are in mm
@ / Vol "‘"‘lUH./SU[f. mn'| Ersatz fir/Replacement for: -
/ <> o Type Benennung/Title
i lamnd
ey 1) WIGIEIIA |estigiaL STECKERTEIL
néex | Dot/ Shet Elelirische SH GNO7 male connector
Anderung/Revision Verbindungen 250V AC 20A
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