Produktdatenblatt
Art. Nr. 92.932.5053.0

Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 WS

gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker,
Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250
V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10,5 - 14,5 mm,

Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3

vz wieland

Q,g‘ :

Art. Nr. 92.932.5053.0
EAN 4049088276606
Bestelleinheit 50 Stiick
Zulassungen

EMA
@ KU Y
Technische Daten
Allgemein
Bemessungsstrom 20A
Bemessungsspannung 250 vV
Bemessungsstof3spannung 4 kV
Zugentlastung ja
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Codierung Code Code 1

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz weif}
Polkennzeichnung L, N, PE
Gehausefarbe mit Zugentlastung weif
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 9016
Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 14,5 mm
Kabeldurchmesser min. 10,5 mm
Anschlussquerschnitt eindréhtig mm?2 max. 4 mmz2
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm?2 min. 0,75 mm2
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 max. 4 mm2
Anschlussquerschnitt feindréhtig mm?2 min. 0,75 mm2
Anschliisse pro Pol 1
Ausfuhrung

Ausfiihrung Stecker

Anschlussart

Schraubanschluss

Schutzart (IP)

1P40

Bemerkung Anschlussart

Feindrahtige Leiter 4 mm2 nur ohne Aderendhtilse

Werkstoff
Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja
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Kontaktmaterial

Brandlast

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit

Oberflachenbehandlung

Abmessungen
Lange
Breite

Hohe

Zubehor

Art. Nr.

05.587.3156.0
05.587.3156.1
06.561.7853.0

05.561.3653.0
05.561.3653.1
05.564.5353.0
05.564.5353.2
05.594.4250.0
05.594.4253.0

Baugruppen
Art. Nr.
92.931.5053.0
92.031.3258.0
92.031.0058.0

92.232.1007.2

92.031.3458.0

92.031.0158.0

92.031.3658.0

92.031.3858.0

92.031.0658.0

92.232.1000.2

92.232.1003.2

92.232.1004.2

92.297.1003.0

Typ

Verriegelung (G)ST18 WS
Verriegelung (G)ST18 SW
Einbaurahmen GST18I3 SW

Verschlussstiick GST18I3VS B WS
Verschlussstiick GST18I3VS B SW
Verschlussstiick GST1813/4/5 SW
Verschlussstiick GST1813/4/5 WS
Verschlussstiick ST18/3B + GST18I3 ST WS
Verschlussstiick ST18/3B + GST18I3 ST WS

Typ
Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 WS

Geréateanschluss GST18I13S B1 WS

Geréateanschluss GST18I3L B1V WS

Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 15 10WS

Geréateanschluss GST18I13S B1 GRO1

Geréateanschluss GST18I3L B1V GR01

Gerateanschluss GST18I3S B1 RT03

Geréateanschluss GST18I13S B1 BR0O5

Geréateanschluss GST18I3L B1V BR05

Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15 10WS

Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15 10WS

Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 15 10WS

Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 10TR01

wieland

Cuzn
0,113 kWh/St
100 °C

verzinnt

77,5 mm
32 mm

17 mm

Beschreibung
Verriegelung fiir fiegende Verbindungen GST18i3-5, weill
Verriegelung fiir fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz

Einbaurahmen zum Einrasten von GST18i3-Steckverbindern in ein Gehéuse oder Mobel.
Gehausestarke: 1,5-2,5 mm. Aufnahme von GST18i3 Steckverbindern mit Schraub- oder
Federkraftanschluss sowie von konfektionierten Leitungen

Verschlussstuick fir Buchsenteile GST18i3, weil

Verschlussstiick fur 3-poliges GST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
Verschlussstiick 12 polig schwarz fir GST18i3-6 Buchsenteile

Verschlussstiick 12 polig weil3 fur GST18i3-6 Buchsenteile

VerschluBstiicke fiir GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: weil3
Verschluf3stiicke fir GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz

Beschreibung

gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10,5 - 14,5 mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3 Hohe 19,5 mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl
3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Létanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weil3

gesis® CLASSIC Netzanschlussleitung, Buchse - Netzstecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse
Eca, Gesamtlange 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm2, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfuhrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgraus mm, Héhe 19,5 mm, Breite
28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl
3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Létanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot mm, Héhe 19,5 mm, Breite 28,2
mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfuhrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun Hohe 19,5 mm, Breite 28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl
3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Lotanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun

gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250
V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlange 1 m, Leiter-
Nennquerschnitt 1,5 mm2, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung
250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtldnge 1 m,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm?, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung
250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlange 1 m,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mmz?, Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung
250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp HO5VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlange 1 m,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mmz2, Codierfarbe / Kontakteinsatz tomatenrot
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92.031.0758.0

92.031.0858.0

92.031.0358.0

92.031.3558.0

92.031.0558.0

92.031.3958.0

92.031.3758.0

92.031.0458.0

Gerateanschluss GST18I3L B1V RT03

Geréateanschluss GST18I3L B1V H RT03

Geréateanschluss GST18I3L B1V GN0O7

Geréateanschluss GST18I13S B1 GNO7

Geréateanschluss GST18I3L B1V TB06

Gerateanschluss GST18I3S B1 TB06

Geréateanschluss GST18I13S B1 PB04

Gerateanschluss GST18I3L B1V PB04

wieland

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Lotteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl
3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Lotanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl
3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Létanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Létteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl
3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Lotanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz maigriin

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfihrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz maigriin mm, Héhe 19,5 mm, Breite 28,2
mm

GST18i3 Létanschluss mit Montagezapfen, 3-polig, Buchse (vertikal), Kodierung Netz 250 V, 20
A, Kodierfarbe turkisblau

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz tiirkisblau mm, Héhe 19,5 mm, Breite
28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3,
Ausfuhrung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblaus mm, Hoéhe 19,5 mm, Breite
28,2 mm

gesis® CLASSIC Gerateanschluss, Lotteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl
3, Ausfiihrung Buchse, Anschlussart Lotanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
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Technische Zeichnung

Vertrauih

Confidential

© Alle Rechfe varbehalfen
© Al righfs reserved

Confidentiality Class:

Vertrauichkeitsdasse:

@

be especially checked at delivery
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jese MaBe werden bei Abnahme besonders geprift
MaBe_sind nur_fir
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[t 7E

12,6

32

Anwendung: nach Kundenwunsch
Applicafion: according fo customers request

Auslieferungszustand: unmontiert
delivery condifion: unmounted

Teile-Nr. Farbe
parf-no. colour
signalweiB dhnl. RAL 9003
92.932.5053.0 signal white sim. RAL 9003
tiefschwarz dhnl. RAL9005
9293250531 |t black sim. RAL900S

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
Additional data see CATALOG or eCatalog

www.wieland-elecfric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ® ! Tolerance system Size ISO 14405 ®
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances)

jalyes X

Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) fo be declared!

MaBstab  Scale)

Freitoleranz nach (AD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen |1 Verwendung: Blatt: qovon 4
General tolerance CAD - drowing, no manual modifications allowed [First Use: Sheet: of
] / d@ Werkstoff / Material Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No. Index
~ gezener Tig o6 204 [Bitner S.

Elekfronische Freigabe
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/ 11 Electronic Release MaBe in mm / Dimensions are in mm
I {Vol. mm’lﬂﬂ ISef mm’|Ersafz fir | Replacement for
F / Type Benennung/Title
—1& wieland STECKERTEIL+ZE

‘_v"dex A Y male connector with strain relief
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