
Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.350.0636.4

Gehäuseoberteil EX GOT GG 6 M20 09IA Z4

Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, für Zweihandverriegelung
bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung mit Biegeschutz
und Zugentlastung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-
polig,Explosionsgeprüfte Ausführung

Art. Nr. 70.350.0636.4

EAN 4015573740594

Bestelleinheit 1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Explosionsgeprüfte Ausführung ja

Werkstoff des Gehäuses Zink-Druckguss

Farbe blau

Schutzart (IP) IP54

Einsatztemperaturbereich min. -20 °C

Einsatztemperaturbereich max. 60 °C

Ausführung

Baugröße 6

Ausführung des Gehäuses Stecker

Art der Verriegelung Längsbügel

Kabeleinführung seitlich

Art der Kabeleinführung Verschraubung

Mit Kabelverschraubung ja

Gewindegröße M 20

Gewindegröße PG

EMV-Ausführung nein

Länge 74 mm

Breite 43 mm

Höhe 48 mm
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