Produktdatenblatt
Art. Nr. 71.425.2437.0

Gehauseunterteil BAS GUM GP 24 B

Gehéauseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit
Einhandverriegelung und Schutzdeckel, niedrige Bauform, 24-polig

\'"s

wieland

Art. Nr. 71.425.2437.0
EAN 4049088350627
Bestelleinheit 1 Stiick
Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Werkstoff des Gehauses Aluminium
Farbe grau
Oberflache blank
UV-bestandig ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige
Einsatztemperaturbereich min. -40 °C
Einsatztemperaturbereich max. 120°C
Ausfuhrung

BaugroRe 24

Ausfiihrung des Gehéuses

Anbau (Durchfiihrung)

Art der Verriegelung Langsbugel
Kabeleinfiihrung ohne

Mit Kabelverschraubung nein
GewindegréRe PG

Klappdeckel ja
EMV-Ausfiihrung nein

Lange 140 mm
Breite 44 mm
Héhe 29 mm

Erstellungsdatum 24.09.2024 Technische Anderungen vorbehalten
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i Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size IS0 16405 ® / Tolerance system Size IS0 1LL05 ©® jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
: (This 1SO-standard describes fthe envolope principle. According fo fhe envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
B 0 h r b | I d principle_the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substances) to be declared!
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