Produktdatenblatt
Art. Nr. 71.420.1637.0

Gehauseunterteil BAS GUM GK 16 B

Gehauseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung,

offen, niedrige Bauform, 16-polig

v» wieland

Art. Nr. 71.420.1637.0
EAN 4049088343285
Bestelleinheit 1 Stiick
Zulassungen
Technische Daten
Allgemein
Werkstoff des Gehauses Aluminium
Farbe grau
Oberflache blank
UV-bestandig ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige
Einsatztemperaturbereich min. -40 °C
Einsatztemperaturbereich max. 120°C
Ausfuhrung
BaugroRe 16

Ausfiihrung des Gehéuses

Anbau (Durchfiihrung)

Art der Verriegelung Langsbugel
Kabeleinfiihrung ohne

Art der Kabeleinfiihrung ohne

Mit Kabelverschraubung nein
GewindegroRe PG

Klappdeckel nein
EMV-Ausfiihrung nein

Lange 113 mm
Breite 44 mm
Hohe 29 mm

Erstellungsdatum 24.09.2024

Technische Anderungen vorbehalten
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Technische Zeichnung

| 2 [ 3 L 5 § B
A
SEf 5 z
B
o Q
B
- i |
o~ l
(@]
— i
O 13 L35
< ff 6L
: |8
D =
00
71.420.1637.0 | BAS GUM GK 16 B
Bestel [nummer Typ
/Order number /Type
i Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional dato see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
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