Produktdatenblatt
Art. Nr. 96.022.4451.4

Steckverbinder RST2012S S13ZRWSVL BRO1

RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, fur lllu-Leitung, Polzahl 2,
Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung
50 V /120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser

5,3 - 13,3 mm, llluminationsleitung (13,3x5,3), Codierfarbe /
Kontakteinsatz signalbraun

vz wieland

Art. Nr. 96.022.4451.4
EAN 4049088436451
Bestelleinheit 100 Stiick

Zulassungen
1®e

Technische Daten

LR RINA

Hinweis
Hinweis Die Schraubklemmenanschliisse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten
Leitern (ohne Aderendhiilse) nach EN 60999-1 geeignet.

Allgemein

Bemessungsstrom 20A

Bemessungsspannung 50V /120V

Bemessungsstof3spannung 4 kv

Zugentlastung ja

Verschmutzungsgrad 3

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Polkennzeichnung 1,2
Gehéausefarbe mit Zugentlastung schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 8002
Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 13,3 mm
Kabeldurchmesser min. 5,3mm
Anschlussquerschnitt eindréahtig mm?2 max. 6 mm?2
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm2 min. 0,75 mm2
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm?2 max. 6 mm?2
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 min. 0,75 mm2
Anschlisse pro Pol 1

Spezielle Leitungsgeometrie

llluminationsleitung (13,3x5,3)

Anschlussquerschnitt mehrdréhtig mm2 min. 0,75 mm2
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig mm2 max. 6 mm?2
Abmantellange 26,5 mm
Abisolierlange 8 mm

Erstellungsdatum 21.10.2025
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Ausfiihrung
Ausfuhrung
Anschlussart

Schutzart (IP)

Werkstoff

Werkstoff des Gehauses

Halogenfrei

Kontaktmaterial

Brandlast

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit

Oberflachenbehandlung

Abmessungen

Lange

Breite

Héhe
Zubehor

Art. Nr. Typ

05.564.4453.1 Verschlussstiick fur Stecker SW
99.416.6205.2 Verschlussstiick fiir Stecker SW
Baugruppen

Art. Nr. Typ

96.020.0151.4 Verteiler RST20I12V 3P1 F V L BRO

96.021.4451.4 Steckverbinder RST2012S B13ZRWS L BR01

wieland

Stecker
Schraubanschluss

1P66/68 (3m;2h) /IP69

Polyamid

ja

Cuzn

0,272 kWh/St
100 °C

versilbert

79,1 mm
34,6 mm
34,6 mm

Beschreibung

RST20i3/2 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Steckerteile, Farbe
schwarz

RST20i3/2 Verschlussstlick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Steckerteile, mit
Befestigungsband, Farbe schwarz

Beschreibung

RST® CLASSIC Verteilerblock 1E / 3A, Bemessungsspannung 50 V /120 V,
Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingéange
1, Anzahl der Ausgénge 3, Polkennzeichnung 1, 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun,
RAL-Nummer Codierung/Kontaktein

RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, fur lllu-Leitung, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart
Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A,
Kabeldurchmesser 5,3 - 13,3 mm, Illuminationsleitung (13,3x5,3), Codierfarbe / Kontakteinsatz
signalbraun

Erstellungsdatum 21.10.2025
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Technische Zeichnung

cked af delivery

nly valid for nfernal use

4 | 5

Auslieferungszustand
delivery status

Farbe: schwarz

colour: black

Verpackungseinhert: 100 Stuck

packaging unif: 100

fir Flachkabel 14x6mm

for flat cable 14x6mm

Farbe: signalbraun
colour: signal brown

ss autorizalion is prohibited.

‘ SW 27

—
N FE 2
{00k

96.022.LL51.4 RST2012S S13ZRWSVL BRO1 signalbraun/signal brown
Bestellnummer Typ Farbe
lorder number Itype Icolour

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.

Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size IS0 16405 ® ! Tolerance system Size IS0 1405 ©®
(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo fthe envolope

principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

jalyes X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
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