
Produktdatenblatt

Art. Nr. Z5.503.7321.0

Kabelverschraubung M25 EMC 8 10,0-18,0

EMV Kabelverschraubung IP 68 Metall M25x1,5, Klemmbereich 10
- 18 mm

Art. Nr. Z5.503.7321.0

EAN 4049088386138

Bestelleinheit 10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Gewindegröße M 25

Gewindelänge 8 mm

Für Kabeldurchmesser min. 10 mm

Für Kabeldurchmesser max. 18 mm

Schutzart (IP) IP68

Werkstoff Messing

Oberfläche vernickelt

Farbe sonstige

Schlagfest ja

Biegeschutz nein

Art der Dichtung Gummi-/Neoprenring

Teilbare Verschraubung nein

Mehrfach Dichteinsatz nein

Gewindeart metrisch

Halogenfrei ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige
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Technische Zeichnung


