
fiche produit

article n° R1.400.0116.0

réglage du switch transpondeur STS 0116

Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur,
codé, démarrage automatique, distance de commutation 8 mm,
dimensions Lxlxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP67,
câble de raccordement 10m

article n° R1.400.0116.0

EAN 4049088305894

unité de commande 1 pièce(s)

certificats/approbations

 

données techniques

général

convient pour les fonctions de sécurité oui

matériau du boîtier plastique

intervalle de commutation 8 mm

nombre de sorties de contact protégées sous tension 2

type de connection électrique câble

longueur du câble 10 m

distance de commutation par fusible ON 8 mm

distance de commutation du fusible OFF 18 mm

possibilité de détection des courts-circuits et des courts-circuits transversaux oui

classe de protection (IP) IP67

type d'actionnement transpondeur

circuit de sortie

max. courant de sortie à la sortie sécurisée 400 mA

autre

nombre de sorties semiconducteur protégées 2

dimensions

largeur du capteur 36 mm

hauteur du capteur 26 mm

longueur du capteur 13 mm
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dessin technique


