fiche produit

article n° 98.300.1000.0

rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - [:2000mm

vz wieland

article n° 98.300.1000.0
EAN 4015573261822
unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations

données techniques

général

force 1mm

longueur 2000 mm
matériel acier

type profilé chapeau 35/7,5 mm
hauteur 7,5 mm
traitement de surface galvanisé

type de perforation trou oblong
percer des trous concentriques 25 mm

accessoires

type profilé chapeau 35/7,5 mm
longueur 2000 mm

hauteur 7,5 mm

force 1mm

matériel acier

traitement de surface galvanisé

type de perforation trou oblong

percer des trous concentriques 25 mm

date de fabrication 16.12.2025
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dessin technique
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o und b sind variabel
a and b are variable
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