v» wieland

fiche produit
article n° 27.280.2227.0

peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 2

article n° 77.280.2227.0
EAN 4015573155725
unité de commande 10 piece(s)

certificats/approbations

données techniques

général

couleur jaune

dimension de la grille 5mm

nombre de bornes pontées 2

type de montage vissable

isolé oui

version connecteur transversal

date de fabrication 02.06.2026 sous réserve de modifications techniques page 1/1



dessin technique
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Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfdlligung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
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Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167,

afionsliste nach UU-TOM-D5/03 ist
d

[This DIN-stondard desbribes the envelope principle. According ta the envelope y unent UU-TOM-05/03 [1ist of pr
principle the deviotions of form ond parallelism are limited by the size tolerances|. decloroble slances) to be declared!
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