wieland

fiche produit
article n° 27.250.5227.0

peigne de connexion IVB WRT 6-2

article n° Z7.250.5227.0
EAN 4049088144035
unité de commande 100 piece(s)

certificats/approbations

données techniques

général

couleur noir

dimension de la grille 11 mm

nombre de bornes pontées 2

type de montage vissable

isolé oui

version connecteur transversal

date de fabrication 02.06.2026 sous réserve de modifications techniques page 1/1



dessin technique
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] Teile - Nr. Polz. Typ L
part no. poles type
[7.250.5227.0 2 VB WRT 6-2 17 11
£7.250.5327.0 3 VB WRT 6-3 28 22 |=
: [7.250.5427.0| & IVB WRT 6-4 39 33 |4
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